Photoelectric Reflex Switch
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Erlduterungen zu den Anschlussdiagrammen: brn = braun, blu = blau, blk = schwarz, wht = weif3
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Teach-in button + 10-Link /
Teach-in-Taste + 10-Link

Teach-in button + alarm output /
Teach-in-Taste + Alarmausgang

Teachvia cable /
Teach-in via Leitung

Teach-in button or fix adjustment /
Teach-in-Taste oder fixe Einstellung

More representatives and agencies at www.sick.com - Subject to change
without notice - The specified product features and technical data do not
represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com - Irrtiimer
und Anderungen vorbehalten - Angegebene Produkteigenschaften und
technische Daten stellen keine Garantieerklarung dar.

Plus de représentations et d’agences a I'adresse www.sick.com - Sujet a
modification sans préavis - Les caractéristiques de produit et techniques
indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agéncias, consulte www.sick.com - Alteragoes
poderao ser feitas sem prévio aviso - As caracteristicas do produto e os
dados técnicos apresentados ndo constituem declaracdo de garantia.
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DEUTSCH

Reflexions-Lichtschranke
ohne/mit Teach-in
Betriebsanleitung

Teach via cable / Teach-in button or fix adjustment /

Sicherheitshinweise

* Kein Sicherheitsbauteil gemé&f EU-Maschinenrichtlinie.

* Vorder Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.

¢ Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.

* Gerat bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schiitzen.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or
b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
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& E

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply. “oml 1 T oml 1

UL Environmental Rating: Enclosure type 1 4— L+ 7 L+
Bestimmungsgemife Verwendung _blui3 Iy
Die Reflexions-Lichtschranke WL4S-3 Inox Hygiene ist ein optoelektronisch- ) blk' 4 Q wht' 2 0]

er Sensor und wird zum optischen, beriihrungslosen Erfassen von Sachen,

Tieren und Personen eingesetzt. Zum Betrieb ist ein Reflektor erforderlich. blu | 3

) wht! 2 ET

Inbetriebnahme

n Reflektor rechtwinklig zum Sensor montieren. Lichtfleck muss deutlich
auf dem Reflektor erkennbar sein.

H Es gibt 2 Betriebsmodi:
a) Maximale Empfindlichkeit:
Sensor sieht ins Freie und nicht auf einen Refektor - Teachknopf>2 ...
< 8 s gedriickt halten - maximale Empfindlichkeit ist eingestellt.
b) Schaltschwelle liegt bei 50 % Lichtdampfung:

Teach-in button + 10-Link /
Teach-in-Taste + 10-Link

Teach via cable /
Teach-in via Leitung

Teach-in button or fix adjustment /
Teach-in-Taste oder fixe Einstellung

Sensor muss freie Sicht auf den Reflektor haben, es darf sich kein
Objekt im Strahlengang befinden. Teachknopf> 2 ... < 8 s gedriickt
halten - 50 %-Schwelle ist eingestellt. Gelbe Empfangs-LED leuchtet.
Einstellung iiber Leitung (ET):

Weife Leitung bzw. PIN 2 entsprechend der gewiinschten Empfindlich-
keit>2 ... <8 s auf L+ (PNP) bzw. auf M (NPN) legen.

El Anzeige-LED blinkt:
Sensor arbeitet noch einwandfrei, befindet sich aber kurz vor der
Ausschaltschwelle. Optikflachen reinigen, Sensor/Reflektor besser
ausrichten bzw. Reichweite gemaf Reserve-/Reichweitendiagramm
liberpriifen. (Blickmode ist im Betriebsmode 10 % Schaltschwelle
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FRANCAIS

Barriére réflex
avec apprentissage
Instructions de Service

Conseils de sécurité

¢ N’est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne

concernant les machines.

Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.

Installation, raccordement et réglage ne doivent étre effectués que par

du personnel qualifié.

¢ Lors de la mise en service, protéger I'appareil de I'humidité et des
saletés.

» UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Utilisation correcte

La barriére réflex WL4S-3 Inox Hygiene est un capteur optoélectronique qui
s'utilise pour la saisie optique de choses, d’animaux et de personnes sans
aucun contact. Pour son fonctionnement, il est nécessaire de disposer d’un
réflecteur.

Mise en service

X installer e réflecteur perpendiculairement au capteur. Le spot
lumineux doit étre clairement visible sur le réflecteur.

F1 Réglage sensibilité :
Il existe 2 modes de fonctionnement :
a) Sensibilité maximale :
Le capteur regarde dans le vide, pas vers un réflecteur - Maintenir
appuyé le bouton Apprennssage >2..<8s-onaréglésurla
sensibilité maximale.
b) Le seuil de commutation est de 50 % de I'atténuation de la
lumiére :
Le capteur doit avoir une bonne vue du réflecteur, il ne doit y avoir
aucun objet dans la trajectoire du rayon lumineux. Maintenir appuyé le
bouton Apprentissage >2 ... < 8 s - le seuil de commutation est reglé
sur 50 %. La LED de receptlonjaune est allumée.
Réglage au moyen du cable (ET) :
Appliquer L+ (PNP) ou M (NPN) respectivement au cable blanc ou a la
broche 2 pendant > 2 ... < 8 s en fonction de la sensibilité souhaitée.

El LaLED témoin clignote :
Le capteur fonctionne encore de fagon parfaite, mais se trouve juste
devant le seuil de débranchement. Nettoyer les surfaces optiques,
améliorer I' orientation du capteur/réflecteur ou contrdler la portée
conformément au diagramme Réserve/Portée. (Le mode clignotement
est débranché dans le mode de fonctionnement Seuil de commuta-
tion a 10 %.)

Maintenance

Les détecteurs de lumiére SICK ne nécessitent pas d’entretien. Nous
recommandons, a intervalles réguliers

- de nettoyer les surfaces optiques,

- de controler les assemblages vissés et les connexions a fiche et a prise.

PORTUGUES

Barreira de luz com reflexao por espelho
com teach-in
Instrucdes de operacao

Instrucdes de seguranca

« Nao se trata de elemento de seguranga segundo a Diretiva Maquinas da
Unido Européa.

* Antes do comissionamento dev ler as instrugdes de operagao.

* Conexdes, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente

por pessoal devidamente qualificado.

Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.

UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a

secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be

installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Utilizagao devida

A barreira de luz com reflexao por espelho WL4S-3 Inox Hygiene € um
sensor opto-eletronico que € utilizado para a anlise 6tica, sem contato, de
objetos, animais e pessoas. O seu funcionamento requer um refletor.

Comissionamento

n Montar o refletor perpendicularmente ao sensor. O ponto luminoso
deve ser nitidamente reconhecivel no refletor.

ﬂ Ajuste da sensibilidade:
Existem 2 modos operacionais:
a) sensibilidade maxima:
0 sensor esta livre e ndo sobre um refletor - manter apertado o botdo
Teach >2 ... <8s - sensibilidade méxima est4 ajustada.
b) o limiar de comutacao situa-se em 50 % de atenuacao luminosa:
0 sensor devera ter visao aberta sobre o refletor, nenhum objeto
podera estar no trajeto do raio luminoso. Manter apertado o botdo
Teach>2...<8s - olimiar 50 % est4 ajustado.
Ajuste mediante condutor (ET):
Aplicar condutor branco ou PIN 2 a L+ (PNP) ou a M (NPN) segundo a
sensibilidade desejada>2...<8s.

ﬂ LED de indicagao pisca:
Sensor ainda funciona perfeitamente, mas encontra-se pouco antes
do limiar de desconexao. Limpar as superficies opticas, alinhar melhor
o sensor/refletor ou verificar o alcance de acordo com o diagrama de
reserva/de alcances. (0 modo de visdo, no modo operacional, esta
desconectado 10 % do limiar de desconexdo.)

Manutengao

Os sensores de luz SICK ndo requerem manutengao. Recomendamos que
se faga, em intervalos regulares,

- alimpeza das superficies Gticas,

- e um controle as conexdes roscadas e unides de conetores.

Refleksions-fotoceller
med teach-in
Driftsvejlening

Sikkerhedsforskrifter

* Ingen sikkerhedskomponent i henhold til EU’s maskindirektiv. Kun til
brug i applikationer i henhold til NFPA 79. UL-listede adaptere med
tilslutningskabler kan fas.

Lees betjeningsvejledningen for idriftseettelsen.

Tilslutning, montage og indstilling ma kun udfgres af faguddannet

personale.

Beskyt enheden mod fugt og tilsmudsning under idriftseettelsen.

* UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V(28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.
UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Beregnet anvendelse

Refleksions-fotocellen WL4S-3 Inox Hygiene er en optoelektronisk faler,
som benyttes til optisk, bergringslgs registrering af ting, dyr og personer.
Driften kraever en reflektor.

Idriftagning

I Montér reflektoren i en ret vinkel i forhold til sensoren. Lyspletten skal
tydeligt kunne ses pa reflektoren.

ﬂ Indstilling af falsomhed:
Derfindes 2 driftsmodi:
a) Max. falsomhed:
Sensoren ser ud i det fri og ikke pa en refektor - hold Teachknappen
trykket > 2 ... <8 sek. - den max. fglsomhed er indstillet. Den gule
modtage-LED lyser.
b) Koblingstzrsklen ligger ved 50 % lysdeempning:
Sensoren skal have frit udsyn til reflektoren, der ma ikke befinde sig
noget objekt i stralegangen. Hold Teachknappen trykket > 2 ... < 8 sek.
- 50 %-teersklen er indstillet. Den gule modtage-LED lyser.
Indstilling over ledning (ET)
Den hvide ledning eller PIN 2 forbindes - alt efter med den gnskede
folsomhed > 2 ... <8 sek. - med L+ (PNP) eller M (NPN).

El Indikator-LED'en blinker:
Sensoren arbejder stadigvaek korrekt, men befinder sig lige far
udkoblingsteersklen. Rengor optikfladerne, ret sensoren/reflektoren
bedre til eller kontroller reekkevidden i overensstemmele med
reserve-/reekkeviddediagrammet. (Blikmodus er slet fra i
driftsmodus 10 % koblingstaerskel.)

Vedligeholdelse

SICK-fotoceller kraever ingen vedligeholdelse. Vi anbefaler, at
- de optiske greenseflader renggres

- forskruninger og stikforbindelser kontrolleres med
regelmaessige mellemrum.

ITALIANO

Sensore luminoso a riflessione
con teach-in
Istruzioni per I'uso

Awvertimenti di sicurezza

* Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.

* Leggere prima della messa in esercizio.

« Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale
qualificato.

Durante la messa in esercizio proteggere da umidita e sporcizia.

UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V(0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Impiego conforme allo scopo

Il sensore luminosa a riflessione WL4S-3 Inox Hygiene & un sensore
optoelettronico che viene impiegato per il rilevamento ottico a distanza di
oggetti, animali e persone. Per I'esercizio & necessario un riflettore.

Messa in esercizio

ﬂ Montare il riflettore ad angolo retto rispetto al sensore. Il punto
luminoso deve essere chiaramente visibile sul riflettore.

ﬂ Impostazione della sensibilita
Ci sono 2 modi operativi:
a) Sensibilita massima:
il sensore & rivolto verso un'area libera, non verso un riflettore -
tenere premuto il tasto Teach >2 ... <8 s - & impostata la sensibilita
massima.
b) Soglia di commutazione al 50 % di smorzamento luminoso:
Il sensore deve avere la vista libera fino al riflettore, senza nessun
oggetto nel fascio luminoso. Tenere premuto il tasto Teach>2 ... <8 s
- € impostata la soglia del 50 %. Si accende il LED giallo di ricezione.
Impostazione via cavo (ET):
a seconda della sensibilita desiderata > 2 ... < 8 s collegare il cavo
bianco o risp. PIN 2 a L+ (PNP) o risp. M (NPN).

ﬂ La spia LED lampeggia:
il sensore lavora ancora senza problemi, ma & prossimo alla soglia di
disinserzione. Pulire le superfici ottiche, correggere I' orientamento del
sensore/riflettore o controllare la portata sulla base del diagramma di
riserva/portata (nel modo operativo con soglia di commutazione del
10 % la modalita Sguardo & disinserita.)

Manutenzione

Le barriere luminose SICK non richiedono manutenzione. Si consiglia
- di pulire regolarmente le superfici ottiche limite,
- di controllare regolarmente gli avvitamenti e i collegamenti a spina.

NEDERLANDS

Reflectie-fotocel
met teach-in
Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsvoorschriften

* Geen veiligheidscomponent conform de EU-machinerichtlijn. Alleen voor
gebruik in toepassingen volgens NFPA 79. Door UL genoemde adapters
met aansluitkabels zijn beschikbaar.

* Lees voor inbedrijfname de gebruiksaanwijzing.

De aansluiting, montage en instelling mogen uitsluitend door deskundig

personeel worden uitgevoerd.

Apparaat bij inbedrijfname tegen vocht en vuil beschermen.

UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a

secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be

installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).

Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Gebruik volgens bestemming

De reflectie-fotocel WL4S-3 Inox Hygiene is een optischelektronische sensor
en wordt gebruikt voor het optisch, contactloos registreren van goederen,
dieren en personen. Een reflector is noodzakelijk.

Ingebruikneming

[I Reflector in een rechte hoek t.0.v. de sensor monteren. Lichtviek
moet duidelijk herkenbaar zijn op de reflector.

A Instelling gevoeligheid:
Er bestaan 2 bedrijfsmodi:
a) Maximale gevoeligheid:
Sensor ziet vrijuit en niet op een reflector - Teachknop
> 2 ...<8singedrukt houden - maximale gevoeligheid is ingesteld.
b) Schakeldrempel ligt bij 50 % lichtdemping:
Sensor moet vrij zicht op de reflector hebben, er mag zich geen object
in de lichtstraal bevinden. Teachknop
>2 ...<8singedrukt houden - 50 %-drempel is ingesteld.
Gele ontvangst-LED brandt.
Instelling via leiding (ET):
Witte leiding of PIN 2 overeenkomstig de gewenste gevoeligheid
>2...<8sop L+ (PNP) of op M (NPN) leggen.

El Indicatie-LED knippert:
Sensor werkt nog correct, bevindt zich echter kort voor de uitschake
Idrempel. Optiekvlakken schoonmaken, sensor/reflector beter uit-
richten of reikwijdte volgens reserve-/reikwijdtediagram controleren.
(Blikmodus is in de bedrijfsmodus 10 % schakeldrempel uitgeschakeld.)

Onderhoud

SICK-reflextaster zijn onderhoudsvrij. Wij bevelen aan, regelmatig
- de optische grensvlakken schoon te maken,
- schroef en connectorverbindingen te controleren.

Barrera de luz de reflexion
con teach-in
Manual de Servicio

Observaciones sobre seguridad

* No es elemento constructivo de seguridad segin la Directiva UE sobre
maquinaria.

Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en macrcha.

Conexién, montaje y ajuste solo por personal técnico.

Ala puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.
UL: The device shall be supplied from an isolating transformer having a
secondary overcurrent protective device that complies with UL 248 to be
installed in the field rated either:

a) max 5 amps for voltages 0 ~ 20 V (0 ~ 28.3 V peak), or

b) 100 / Vp for voltages of 20 ~ 30 V (28.3 ~ 42.4 V peak).
Alternatively, they can be supplied from a Class 2 power supply.

UL Environmental Rating: Enclosure type 1

Empleo para usos debidos

La barrera de luz de reflexion WLAS-3 Inox Hygiene es un sensor opto-
electronico para la deteccion optica y sin contacto de objetos, animales y
personas. Para el servicio es necesario un reflector.

Puesta en marcha

n Montar el reflector en angulo recto con el sensor. El punto luminoso
debe poderse apreciar claramente en el reflector.

ﬂ Ajuste de sensibilidad:
Hay 2 modos de servicio:
a) Sensibilidad maxima:
El sensor mira hacia afuera y no hacia un reflector - mantener pulsado
el botén Teach > 2 ... < 8 s - la sensibilidad maxima queda ajustada.
b) La onda de conmutacién se halla en un 50 % de amortiguacion
de luz:
El sensor debe tener vista libre hacia el reflector, no debe hallarse
objeto alguno en el recorrido del haz luminoso. Mantener pulsado
el botén Teach>2...<8s - estd ajustado un umbral del 50 %. Se
enciende el LED amarlllo de recepcion.
Ajuste por medio de conductor (ET):
Colocar el conductor blanco o el PIN 2 de acuerdo a la sensibilidad
deseada>2...<8sen L+ (PNP)oen M (NPN).

H Parpadea el LED de indicacién:
El sensor trabaja ain correctamente, pero se halla a poca distancia
del umbral de desconexion. Limpiar las superficies de la Optica,
ajustar mejor el sensor/reflector o controlar el alcance de acuerdo al
diagrama de reserva/Alcance. (El modo visual esta desconectado en
modo de servicio en un 10 % del umbral de conmutacién).

Mantenimiento

Los palpadore de luz SICK estan exentos de mantenimiento. Recomenda-
mos a intérvalos regulares

- limpiar las superficies opticas

- controlar las prensaestopas y las bases de conexion.
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