
SOLUCIONES DE IDENTIFICACIÓN
VISIÓN GENERAL DE PRODUCTOS

Lectores de códigos basados en cámara, lectores de códigos de barras láser, 
RFID, pistolas móviles lectoras de códigos, identificación por código magnético
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UN SOCIO:  
TRES DIMENSIONES

RFID, escáneres de códigos de barras basados en láser y lectores de códigos basados en cámara: para 
resolver las tareas de identificación de forma realmente eficiente, necesita algo más que una única tec-
nología. SICK le ofrece esa solución, ya que desde hace décadas es uno de los pioneros en soluciones de 
visión, líder del mercado en el área de la lectura industrial de códigos y un agente innovador en tecnología 
RFID. Ya sea de forma individual o combinadas en una aplicación, SICK resuelve sus tareas de identifica-
ción de forma fiable y eficaz con tres tecnologías. Consideramos que sus necesidades son lo primero. 

Para cada necesidad ofrecemos la solución correcta: lector de códigos basado en cámara, escáner de códigos de barras basado en láser y tecnología RFID.

More than a vision IDENTIFICACIÓN EFICIENTE EN TRES DIMENSIONES

g www.sick.com/more-than-a-vision

http://www.sick.com/more-than-a-vision


S o l u c i o n e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  |  S IC  K8018141/2022-04-20
Sujeto a cambio sin previo aviso

3

Como empresa con presencia global, estamos siempre cerca 
de usted. Nuestro servicio: un análisis preciso de sus necesida-
des, experiencia técnica y competencia en sistemas, productos 
potentes y un amplio soporte “in situ” en todo el mundo.

Como líder de mercado en el sector de la identificación auto-
mática,  
SICK le asesora en la búsqueda de la tecnología adecuada 
para su aplicación. Ya se trate de tecnología láser, de cámara 
o RFID, las tres se pueden combinar en un sistema si es nece-
sario. SICK le ofrece directamente tanto soluciones de sistema 
completas como combinaciones individuales. Además, puede 
combinar nuestras tecnologías de identificación y completarlas 
con otros sensores de la amplia gama de productos de SICK. 
Esto le permitirá tener una solución completa de un único pro-
veedor. ¿Cambian sus necesidades? Ningún problema. Gracias 
a la arquitectura modular, nuestros sistemas pueden ampliarse 
de forma flexible y adaptarse a cualquier nueva tarea.

La mejor solución debe adaptarse siempre de forma específi-
ca y exacta a sus necesidades. Con SICK, sus ideas se hacen 
realidad.

IDENTIFICACIÓN EFICIENTE EN TRES DIMENSIONES More than a vision



S o l u c i o n e s  d e  i d e n t i f i c a c i ó n  |  S IC  K 8018141/2022-04-20
Sujeto a cambio sin previo aviso

4

More than a vision IDENTIFICACIÓN EFICIENTE EN TRES DIMENSIONES

Para su flexibilidad, SICK ha desarrollado un concepto con el 
que usted puede intercambiar y conectar nuestros sensores de 
identificación mediante cualquier tecnología. No importa qué 
solución elija, con la plataforma 4Dpro de SICK diseñará su 
futuro de forma flexible:

g www.sick.com/4Dpro

	• Tecnología de conexión homogénea y función de clonación 
para la sustitución flexible de dispositivos

	• Poca necesidad de formación gracias a un software de con-
figuración y una interfaz de usuario uniformes

	• Concepto de accesorios uniforme para la selección compac-
ta de componentes

4Dpro: UN CONCEPTO PARA TODAS LAS TECNOLOGÍAS

SU VENTAJA: TRES TECNOLOGÍAS PARA TODOS LOS CASOS

RFID

	• Identificación fiable de objetos ocultos o sucios, ya que 
no es necesario el contacto visual con la etiqueta RFID

	• Identificación de objetos grandes con posición de trans­
pondedor indeterminada gracias a grandes distancias  
de lectura y anchos de campo de lectura

	• Lectura y escritura de datos
	• Alto nivel de seguridad contra la falsificación y protección 

de datos mediante la transmisión de datos encriptados
	• Apto para la industria 4.0 (MQTT, OPC UA, HTTPS...)

g www.sick.com/RFID

RFID

Escáneres de códigos de barras basados  
en láser

	• Identificación de códigos para diferentes distancias y 
tamaños de objetos con un solo dispositivo gracias a la gran 
profundidad de campo 

	• Cobertura de amplios rangos de lectura con un único dispo-
sitivo debido al gran ángulo de apertura

	• Gran estabilidad de lectura, incluso con luz artificial cam-
biante, gracias a la elevada insensibilidad a la luz ambiental

	• Función de enfoque automático que permite una alineación 
sencilla y, por tanto, un menor coste de puesta en servicio

g www.sick.com/fixed_mount_bar_code_scanners

Lectores de códigos basados  
en cámara

	• Lectura flexible de diferentes tipos de códigos y lectura  
independiente de la alineación del código (360°)

	• Supervisión de la calidad del código para la optimización 
del proceso por Code Analytics en el dispositivo

	• Análisis posterior de imágenes gracias al almacenamiento 
de imágenes de objetos identificados

	• Lectura, evaluación y análisis de códigos muy dañados me-
diante algoritmos correctores de procesamiento de imágenes

g www.sick.com/image-based_code_readers

OCR

http://www.sick.com/4Dpro
http://www.sick.com/RFID
http://www.sick.com/fixed_mount_bar_code_scanners
http://www.sick.com/image-based_code_readers
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IDENTIFICACIÓN EFICIENTE EN TRES DIMENSIONES More than a vision

SERVICIOS, SISTEMAS Y  
SOLUCIONES A MEDIDA

Tres visiones, una garantía

Basándose en más de 70 años de experiencia práctica, SICK 
ofrece servicios estandarizados a precio fijo como, por ejemplo, 
controles periódicos de rendimiento para prevenir tiempos de 
parada no deseados. La puesta en servicio y el mantenimiento 
profesional de los dispositivos garantizan un rendimiento 
óptimo. Si se amplía la garantía, los clientes pueden asegurar 
adicionalmente su inversión por un periodo de hasta cinco 
años. Los servicios específicos para cada cliente, como la pre-
configuración, las actualizaciones, la ingeniería y los cursos de 
formación, completan nuestra gama de servicios.

Tres visiones, un sistema

Gracias a la arquitectura modular, los sistemas de sensores 
de SICK pueden ampliarse de forma flexible y adaptarse a sus 
necesidades. Ya se trate de tecnología láser, de cámara o RFID, 
las tres se pueden combinar en una solución de sistema si es 
necesario. La interfaz del cliente es totalmente independiente 
de la tecnología utilizada. De este modo, con un solo sistema 
se pueden resolver diferentes tareas de lectura y procedi-
mientos de identificación ópticos. Esto incluye, por ejemplo, la 
lectura de la parte superior con lectores de códigos basados 
en cámara, la lectura lateral con escáneres láser y sensores de 
la serie Lector® o la detección de recipientes con identificación 
óptica simultánea con tecnología RFID.

Funciones de sensor a medida con  
SICK AppSpace

¿Requiere mucho tiempo y resulta difícil, o incluso imposible, 
encontrar una solución de identificación adaptada específica-
mente a sus necesidades? No si opta por el ecosistema SICK 
AppSpace que puede combinarse opcionalmente con su apli-
cación. Aquí, el propio desarrollador de aplicaciones determina 
la solución: herramientas de software inteligentes, dispositivos 
programables de gran potencia y una comunidad de desarro-
lladores dinámica constituyen la base para crear soluciones de 
sensores individuales. Esto permite enfoques completamente 
nuevos y adaptativos en la automatización. 

g www.sick.com/SICK_AppSpace

http://www.sick.com/SICK_AppSpace
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Producto Códigos admitidos/ 
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Lectores de códigos basados 
en cámara

Lector61x 2) 2) 2), 3) 7), 8) 7) 7), 8)  50 mm ... 300 mm 	- 8

Lector62x 2) 2) 2), 3) 4)
 

2)
 

2)
 

2) 8) 8)  30 mm ... 1.500 mm 	- 8

Lector63x 2) 2) 4) 8)  50 mm ... 2.000 mm 	- 9

Lector64x 2) 2) 4)
 

2) 8)  300 mm ... 2.200 mm 5) 	- 9

Lector65x 2) 2) 2) 2), 3) 4)
 

2) 8)  300 mm ... 2.200 mm 5) 	- 10

Lectores de códigos de 
barras láser

CLV60x 2) 2)  15 mm ... 105 mm 	- 12

CLV61x 2) 2) 2)  25 mm ... 705 mm 2) 	- 12

CLV61x Dual Port  25 mm ... 705 mm 2) 	- 13

CLV62x 2) 2) 2)  45 mm ... 730 mm 2) 	- 13

CLV63x 2) 2) 2)  44 mm ... 735 mm 2) 	- 14

CLV64x 2) 2) 2)  30 mm ... 840 mm 2) 	- 14

CLV65x 2) 2) 2)  125 mm ... 1.625 mm 2) 	- 15

CLV69x 2) 2) 2) 2) 2) 2)  400 mm ... 2.200 mm 2) 	- 15

Pistolas móviles lectoras de 
códigos

IDM12x  0 mm ... 400 mm 	- 16

IDM14x 2) 8) 8) 8) 8)  20 mm ... 850 mm 	- 16

IDM16x 2) 8) 8) 8) 8)  20 mm ... 850 mm 	- 17

IDM24x 2) 8) 8) 8) 8)  30 mm ... 400 mm 	- 17

IDM26x 2) 8) 8) 8) 8)  30 mm ... 400 mm 	- 18

HW199x 2) 2) 8) 8) 8) 8)  15 mm ... 749 mm 	- 18

HW198x  2) 8) 8) 8) 8) 0 mm ... 16.000 mm 	- 19

ZS36x8 DPM       
2) 8) 8) 8) 8)  3 mm ... 125 mm 	- 19

RFID

RFH5xx  0 mm ... 60 mm 6) 	- 20

RFH6xx 2) 2) 2) 8)  0 mm ... 240 mm 6) 	- 20

RFU61x 4) 2) 2) 2)
 

2)  0 mm ... 1.000 mm 6) 	- 21

RFU62x 4) 2) 2) 2) 8)  0 mm ... 2.000 mm 6) 	- 21

RFU63x 4) 0 mm ... 10.000 mm 6) 	- 22

RFU65x 4) 0 mm ... 10.000 mm 6) 	- 22

Identificación por código 
magnético

MIS  0 mm ... 3 mm 	- 24
1) Consulte los detalles en el diagrama de campos de lectura online | 2) En función de la variante de producto | 3) Durante el aprendizaje | 4) Solo para parametrización 
5) En función del objetivo y la iluminación | 6) En función de la aplicación y del transpondedor empleado 
7) Se requiere cable adaptador | 8) Solo en modo pasarela (Gateway) 
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Fijo Variable A bordo A través de pasarela 
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Lectores de códigos basados 
en cámara

Lector61x 2) 2) 2), 3) 7), 8) 7) 7), 8)  50 mm ... 300 mm 	- 8

Lector62x 2) 2) 2), 3) 4)
 

2)
 

2)
 

2) 8) 8)  30 mm ... 1.500 mm 	- 8

Lector63x 2) 2) 4) 8)  50 mm ... 2.000 mm 	- 9

Lector64x 2) 2) 4)
 

2) 8)  300 mm ... 2.200 mm 5) 	- 9

Lector65x 2) 2) 2) 2), 3) 4)
 

2) 8)  300 mm ... 2.200 mm 5) 	- 10

Lectores de códigos de 
barras láser

CLV60x 2) 2)  15 mm ... 105 mm 	- 12

CLV61x 2) 2) 2)  25 mm ... 705 mm 2) 	- 12

CLV61x Dual Port  25 mm ... 705 mm 2) 	- 13

CLV62x 2) 2) 2)  45 mm ... 730 mm 2) 	- 13

CLV63x 2) 2) 2)  44 mm ... 735 mm 2) 	- 14

CLV64x 2) 2) 2)  30 mm ... 840 mm 2) 	- 14

CLV65x 2) 2) 2)  125 mm ... 1.625 mm 2) 	- 15

CLV69x 2) 2) 2) 2) 2) 2)  400 mm ... 2.200 mm 2) 	- 15

Pistolas móviles lectoras de 
códigos

IDM12x  0 mm ... 400 mm 	- 16

IDM14x 2) 8) 8) 8) 8)  20 mm ... 850 mm 	- 16

IDM16x 2) 8) 8) 8) 8)  20 mm ... 850 mm 	- 17

IDM24x 2) 8) 8) 8) 8)  30 mm ... 400 mm 	- 17

IDM26x 2) 8) 8) 8) 8)  30 mm ... 400 mm 	- 18

HW199x 2) 2) 8) 8) 8) 8)  15 mm ... 749 mm 	- 18

HW198x  2) 8) 8) 8) 8) 0 mm ... 16.000 mm 	- 19

ZS36x8 DPM       
2) 8) 8) 8) 8)  3 mm ... 125 mm 	- 19

RFID

RFH5xx  0 mm ... 60 mm 6) 	- 20

RFH6xx 2) 2) 2) 8)  0 mm ... 240 mm 6) 	- 20

RFU61x 4) 2) 2) 2)
 

2)  0 mm ... 1.000 mm 6) 	- 21

RFU62x 4) 2) 2) 2) 8)  0 mm ... 2.000 mm 6) 	- 21

RFU63x 4) 0 mm ... 10.000 mm 6) 	- 22

RFU65x 4) 0 mm ... 10.000 mm 6) 	- 22

Identificación por código 
magnético

MIS  0 mm ... 3 mm 	- 24
1) Consulte los detalles en el diagrama de campos de lectura online | 2) En función de la variante de producto | 3) Durante el aprendizaje | 4) Solo para parametrización 
5) En función del objetivo y la iluminación | 6) En función de la aplicación y del transpondedor empleado 
7) Se requiere cable adaptador | 8) Solo en modo pasarela (Gateway) 
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Lectores de códigos basados en cámara Portafolio de productos

Lector61x Lector62x Lector63x Lector64x

El dispositivo compacto para códigos en miniatura  
y mucho más

Vista perfecta, con todo tipo de luz Inteligente. Flexible. Intuitivo. Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos

Posibles aplicaciones

•	 Industria electrónica y de la energía solar: 
identificación de placas de circuitos impre-
sos, componentes y dispositivos

•	 Industria de bienes de consumo: serializa-
ción y control de contenido de embalajes

•	 Sistemas de almacenamiento y transporte: 
identificación de recipientes

•	 Industria automovilística: control de produc-
ción y rastreo de los componentes

•	 Industria automovilística: control de produc-
ción y rastreo de los componentes

•	 Industria de bienes de consumo: inspección 
de códigos de fecha, serialización y control 
de contenido de embalajes

•	 Sistemas de almacenamiento y transporte: 
identificación de recipientes

•	 Industria electrónica y de la energía solar: 
identificación de placas de circuitos impre-
sos, vidrio y células solares

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de 
paquetes

•	 Sistemas de clasificación automáticos en servicios de 
correos, paquetería, mensajería urgente y minoristas

•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Seguimiento de envíos “track & trace” en embaladoras 

automáticas
•	 Lectura a gran distancia para la trazabilidad requerida en 

la industria del automóvil
•	 Identificación de neumáticos
•	 Lectura de códigos pequeños en la industria electrónica 

y solar

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de 
paquetes

•	 Manipulación de materiales en sistemas de clasificación 
automáticos en servicios de correos, paquetería y mensa-
jería urgente y minoristas

•	 Identificación de neumáticos
•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Identificación de códigos y seguimiento de números de 

serie y fechas de fabricación en aplicaciones de distribu-
ción farmacéutica

Aplicación de ejemplo
Electrónica Industria automovilística y de suministros de piezas Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal Neumáticos

Identificación de códigos DPM sobre placas de 
circuitos impresos

Capacidad de rastreo de los componentes Clasificación manual de paquetes pequeños Spotting

Información detallada 	- www.sick.com/Lector61x 	- www.sick.com/Lector62x 	- www.sick.com/Lector63x 	- www.sick.com/Lector64x

Soluciones de identificación
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Lectores de códigos basados en cámara

Sujeto a cambio sin previo aviso
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http://www.sick.com/Lector63x
http://www.sick.com/Lector64x
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Portafolio de productos Lectores de códigos basados en cámara

Lector61x Lector62x Lector63x Lector64x

El dispositivo compacto para códigos en miniatura  
y mucho más

Vista perfecta, con todo tipo de luz Inteligente. Flexible. Intuitivo. Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos

Posibles aplicaciones

•	 Industria electrónica y de la energía solar: 
identificación de placas de circuitos impre-
sos, componentes y dispositivos

•	 Industria de bienes de consumo: serializa-
ción y control de contenido de embalajes

•	 Sistemas de almacenamiento y transporte: 
identificación de recipientes

•	 Industria automovilística: control de produc-
ción y rastreo de los componentes

•	 Industria automovilística: control de produc-
ción y rastreo de los componentes

•	 Industria de bienes de consumo: inspección 
de códigos de fecha, serialización y control 
de contenido de embalajes

•	 Sistemas de almacenamiento y transporte: 
identificación de recipientes

•	 Industria electrónica y de la energía solar: 
identificación de placas de circuitos impre-
sos, vidrio y células solares

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de 
paquetes

•	 Sistemas de clasificación automáticos en servicios de 
correos, paquetería, mensajería urgente y minoristas

•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Seguimiento de envíos “track & trace” en embaladoras 

automáticas
•	 Lectura a gran distancia para la trazabilidad requerida en 

la industria del automóvil
•	 Identificación de neumáticos
•	 Lectura de códigos pequeños en la industria electrónica 

y solar

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de 
paquetes

•	 Manipulación de materiales en sistemas de clasificación 
automáticos en servicios de correos, paquetería y mensa-
jería urgente y minoristas

•	 Identificación de neumáticos
•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Identificación de códigos y seguimiento de números de 

serie y fechas de fabricación en aplicaciones de distribu-
ción farmacéutica

Aplicación de ejemplo
Electrónica Industria automovilística y de suministros de piezas Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal Neumáticos

Identificación de códigos DPM sobre placas de 
circuitos impresos

Capacidad de rastreo de los componentes Clasificación manual de paquetes pequeños Spotting

Información detallada 	- www.sick.com/Lector61x 	- www.sick.com/Lector62x 	- www.sick.com/Lector63x 	- www.sick.com/Lector64x

Soluciones de identificación
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Lectores de códigos basados en cámara

Sujeto a cambio sin previo aviso
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http://www.sick.com/Lector61x
http://www.sick.com/Lector62x
http://www.sick.com/Lector63x
http://www.sick.com/Lector64x
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Lectores de códigos basados en cámara Portafolio de productos

Lector65x Lector65x System ICR System

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento Sus objetos siempre en el enfoque Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de 
transporte

Posibles aplicaciones

•	 Manipulación de materiales en sistemas de clasificación automáticos en servicios de correos, 
paquetería y mensajería urgente y minoristas

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de paquetes
•	 Identificación de neumáticos
•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Identificación de códigos y seguimiento de números de serie y fechas de fabricación en aplica-

ciones de distribución farmacéutica

•	 Lectura de códigos omnidireccional por varios lados en 
transportadores pequeños y medianos

•	 Mensajería, paquetería y correos, comercio y distribución, 
sector de los neumáticos y otros sectores

•	 Clasificación de bultos de embalaje en aeropuertos
•	 Equipamiento sencillo de sistemas basados en láser para 

optimizar la velocidad de lectura y la lectura de códigos 2D
•	 Lectura en el modo de arranque-parada

•	 Excelente rendimiento de lectura de códigos para la opti-
mización de los procesos de clasificación en los sectores 
de logística y transporte.

•	 Captura y almacenamiento de imágenes para aplicaciones 
de reconocimiento óptico de caracteres, codificación de 
vídeo, archivado y procesamiento industrial de imágenes

Aplicación de ejemplo
Fabricación de productos sanitarios Comercio y centros de distribución Comercio y centros de distribución

Versatilidad en la lectura de códigos Identificación automática de paquetes con lectores de códigos 
basados en cámara

Identificación de objetos con cámaras para la detección de símbolos 
de mercancías peligrosas

Información detallada 	- www.sick.com/Lector65x 	- www.sick.com/Lector65x_System 	- www.sick.com/ICR_System
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Portafolio de productos Lectores de códigos basados en cámara

Lector65x Lector65x System ICR System

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento Sus objetos siempre en el enfoque Clasificación eficiente de objetos con muy altas velocidades de 
transporte

Posibles aplicaciones

•	 Manipulación de materiales en sistemas de clasificación automáticos en servicios de correos, 
paquetería y mensajería urgente y minoristas

•	 Cámara de visualización para la clasificación manual de paquetes
•	 Identificación de neumáticos
•	 Agregación de envases en alimentación y farmacia
•	 Identificación de códigos y seguimiento de números de serie y fechas de fabricación en aplica-

ciones de distribución farmacéutica

•	 Lectura de códigos omnidireccional por varios lados en 
transportadores pequeños y medianos

•	 Mensajería, paquetería y correos, comercio y distribución, 
sector de los neumáticos y otros sectores

•	 Clasificación de bultos de embalaje en aeropuertos
•	 Equipamiento sencillo de sistemas basados en láser para 

optimizar la velocidad de lectura y la lectura de códigos 2D
•	 Lectura en el modo de arranque-parada

•	 Excelente rendimiento de lectura de códigos para la opti-
mización de los procesos de clasificación en los sectores 
de logística y transporte.

•	 Captura y almacenamiento de imágenes para aplicaciones 
de reconocimiento óptico de caracteres, codificación de 
vídeo, archivado y procesamiento industrial de imágenes

Aplicación de ejemplo
Fabricación de productos sanitarios Comercio y centros de distribución Comercio y centros de distribución

Versatilidad en la lectura de códigos Identificación automática de paquetes con lectores de códigos 
basados en cámara

Identificación de objetos con cámaras para la detección de símbolos 
de mercancías peligrosas

Información detallada 	- www.sick.com/Lector65x 	- www.sick.com/Lector65x_System 	- www.sick.com/ICR_System
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Lectores de códigos de barras láser Portafolio de productos

CLV60x CLV61x CLV61x Dual Port CLV62x

Capacidad de lectura fiable en condiciones de 
espacio muy reducidas

Descodificación fiable, integración sencilla El profesional en redes Lector potente, uso flexible

Posibles aplicaciones

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Identificación de códigos de barras inmedia-

tamente después de la impresión
•	 Identificación de objetos automática en 

aplicaciones con limitaciones de espacio, 
p. ej., lectura de códigos de barras en rollos 
de lámina

•	 Aplicaciones OEM, p. ej., sistemas de tic-
kets/caja o integración en un brazo robótico

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de recipientes en sistemas de 
transporte, identificación de posicionamien-
to y compartimentos, identificación de palés

•	 Alimentos y bebidas: comprobación de legi-
bilidad de los códigos de barras tras la im-
presión, identificación de códigos de barras 
en los procesos de embalaje y desembalaje

•	 Sector sanitario: análisis clínicos

•	 Tecnología de transporte en almacenes: identificación de 
envases, estación de preparación de pedidos, cámara 
frigorífica

•	 Tecnología de transporte en almacenes: estación de 
preparación de pedidos, identificación de recipientes y 
pies de palés

•	 Alimentos y bebidas: comprobación de la legibilidad de 
códigos de barras tras la impresión, identificación de códi-
gos de barras en los procesos de embalaje y desembalaje

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Agregación de envases en productos alimenticios y farma-

céuticos

Aplicación de ejemplo
Fabricación de productos sanitarios Sistemas de almacenamiento y transporte Sistemas de almacenamiento y transporte Sistemas de almacenamiento y transporte

Identificación de códigos en estantes y medición  
del nivel de tubos de ensayo en analizadores de  

una sola pista

Impresión, colocación e identificación de códigos de 
barras 

Lectura lateral de códigos en recipientes con lectores de códigos de 
barras láser, también en el sector de productos congelados.

Identificación de códigos de barras en el pie del palé

Información detallada 	- www.sick.com/CLV60x 	- www.sick.com/CLV61x 	- www.sick.com/CLV61x_Dual_Port 	- www.sick.com/CLV62x
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Portafolio de productos Lectores de códigos de barras láser

CLV60x CLV61x CLV61x Dual Port CLV62x

Capacidad de lectura fiable en condiciones de 
espacio muy reducidas

Descodificación fiable, integración sencilla El profesional en redes Lector potente, uso flexible

Posibles aplicaciones

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Identificación de códigos de barras inmedia-

tamente después de la impresión
•	 Identificación de objetos automática en 

aplicaciones con limitaciones de espacio, 
p. ej., lectura de códigos de barras en rollos 
de lámina

•	 Aplicaciones OEM, p. ej., sistemas de tic-
kets/caja o integración en un brazo robótico

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de recipientes en sistemas de 
transporte, identificación de posicionamien-
to y compartimentos, identificación de palés

•	 Alimentos y bebidas: comprobación de legi-
bilidad de los códigos de barras tras la im-
presión, identificación de códigos de barras 
en los procesos de embalaje y desembalaje

•	 Sector sanitario: análisis clínicos

•	 Tecnología de transporte en almacenes: identificación de 
envases, estación de preparación de pedidos, cámara 
frigorífica

•	 Tecnología de transporte en almacenes: estación de 
preparación de pedidos, identificación de recipientes y 
pies de palés

•	 Alimentos y bebidas: comprobación de la legibilidad de 
códigos de barras tras la impresión, identificación de códi-
gos de barras en los procesos de embalaje y desembalaje

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Agregación de envases en productos alimenticios y farma-

céuticos

Aplicación de ejemplo
Fabricación de productos sanitarios Sistemas de almacenamiento y transporte Sistemas de almacenamiento y transporte Sistemas de almacenamiento y transporte

Identificación de códigos en estantes y medición  
del nivel de tubos de ensayo en analizadores de  

una sola pista

Impresión, colocación e identificación de códigos de 
barras 

Lectura lateral de códigos en recipientes con lectores de códigos de 
barras láser, también en el sector de productos congelados.

Identificación de códigos de barras en el pie del palé

Información detallada 	- www.sick.com/CLV60x 	- www.sick.com/CLV61x 	- www.sick.com/CLV61x_Dual_Port 	- www.sick.com/CLV62x
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Lectores de códigos de barras láser Portafolio de productos

CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x CLV Identification System

Solución de escáner inteligente para la logística y  
la automatización

Versátil y dinámico Siempre (auto)enfocado Flexible y potente al máximo nivel Identificación de códigos 1D para un  
perfecto flujo de objetos

Posibles aplicaciones

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de recipientes, identificación 
de embalajes secundarios, identificación 
de pies de palés

•	 Industria de bienes de consumo: serializa-
ción y control de contenido de embalajes

•	 Agregación de envases en productos ali-
menticios y farmacéuticos

•	 Alimentos y bebidas: identificación en zonas 
húmedas

•	 Productos alimenticios y bebidas: identifica-
ción por código de barras en los procesos 
de embalaje y desembalaje y en la identifi-
cación en zonas húmedas

•	 Agregación de envases en productos ali-
menticios y farmacéuticos

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de códigos de barras en obje-
tos sobre palés

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Identificación de tubos de ensayo en basti-

dores de transporte

•	 El sector de la mensajería, correo 
urgente, paquetería y servicio postal, 
así como los centros de comercio y 
distribución: manipulación de mate-
riales en sistemas de clasificación 
automatizados

•	 Aeropuertos: facturación de equipa-
jes a cargo de los propios pasajeros

•	 Tecnología de transporte en alma-
cenes: identificación de códigos de 
barras en pies de palés y de objetos 
sobre los palés

•	 Carretillas industriales: identificación 
de códigos de barras de mercancías 
y palés

•	 Servicios postales, mensajería y 
paquetería urgente (CEP)

•	 Identificación de equipajes de vuelo: 
aplicaciones ALIS

•	 Lectura omnidireccional de códigos 
de barras

•	 Integración en sistemas híbridos 
RFID y en túneles con cámaras de 
alta calidad

•	 Identificación de palés

•	 Identificación de códigos 1D en todos 
los sectores de la tecnología de 
transporte

Aplicación de ejemplo
Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Vehículos industriales Comercio y centros de distribución Mensajería, correo urgente, paquetería y 

servicio postal

Comprobación de embalajes de productos mediante 
códigos de barras

Lectura de los códigos de barras en las cajas de 
transporte

Identificación de mercancías y rastreo con 
escáneres de códigos de barras

Identificación de palés cargados mediante 
códigos de barras

Lectura de código de barras en la entrada y 
salida de envíos

Información detallada 	- www.sick.com/CLV63x 	- www.sick.com/CLV64x 	- www.sick.com/CLV65x 	- www.sick.com/CLV69x 	- www.sick.com/CLV_Identification_System
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Portafolio de productos Lectores de códigos de barras láser

CLV63x CLV64x CLV65x CLV69x CLV Identification System

Solución de escáner inteligente para la logística y  
la automatización

Versátil y dinámico Siempre (auto)enfocado Flexible y potente al máximo nivel Identificación de códigos 1D para un  
perfecto flujo de objetos

Posibles aplicaciones

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de recipientes, identificación 
de embalajes secundarios, identificación 
de pies de palés

•	 Industria de bienes de consumo: serializa-
ción y control de contenido de embalajes

•	 Agregación de envases en productos ali-
menticios y farmacéuticos

•	 Alimentos y bebidas: identificación en zonas 
húmedas

•	 Productos alimenticios y bebidas: identifica-
ción por código de barras en los procesos 
de embalaje y desembalaje y en la identifi-
cación en zonas húmedas

•	 Agregación de envases en productos ali-
menticios y farmacéuticos

•	 Tecnología de transporte en almacenes: 
identificación de códigos de barras en obje-
tos sobre palés

•	 Sector sanitario: análisis clínicos
•	 Identificación de tubos de ensayo en basti-

dores de transporte

•	 El sector de la mensajería, correo 
urgente, paquetería y servicio postal, 
así como los centros de comercio y 
distribución: manipulación de mate-
riales en sistemas de clasificación 
automatizados

•	 Aeropuertos: facturación de equipa-
jes a cargo de los propios pasajeros

•	 Tecnología de transporte en alma-
cenes: identificación de códigos de 
barras en pies de palés y de objetos 
sobre los palés

•	 Carretillas industriales: identificación 
de códigos de barras de mercancías 
y palés

•	 Servicios postales, mensajería y 
paquetería urgente (CEP)

•	 Identificación de equipajes de vuelo: 
aplicaciones ALIS

•	 Lectura omnidireccional de códigos 
de barras

•	 Integración en sistemas híbridos 
RFID y en túneles con cámaras de 
alta calidad

•	 Identificación de palés

•	 Identificación de códigos 1D en todos 
los sectores de la tecnología de 
transporte

Aplicación de ejemplo
Alimentos y bebidas Alimentos y bebidas Vehículos industriales Comercio y centros de distribución Mensajería, correo urgente, paquetería y 

servicio postal

Comprobación de embalajes de productos mediante 
códigos de barras

Lectura de los códigos de barras en las cajas de 
transporte

Identificación de mercancías y rastreo con 
escáneres de códigos de barras

Identificación de palés cargados mediante 
códigos de barras

Lectura de código de barras en la entrada y 
salida de envíos

Información detallada 	- www.sick.com/CLV63x 	- www.sick.com/CLV64x 	- www.sick.com/CLV65x 	- www.sick.com/CLV69x 	- www.sick.com/CLV_Identification_System
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Pistolas móviles lectoras de códigos Portafolio de productos

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x

El modelo básico La solución versátil Fiabilidad móvil para la industria Identificación cómoda y segura de códigos 2D

Posibles aplicaciones

•	 Introducción rápida de datos gracias a la 
fácil lectura de etiquetas de productos en 
los puntos de venta o de servicio

•	 Ahorro de tiempo en la automatización de 
oficinas gracias a la lectura de códigos de 
barras para un fácil archivado de documen-
tos

•	 Identificación correcta de tubos de mues-
tras en los análisis clínicos y en la industria 
farmacéutica

•	 Control de procesos y ajuste de las máqui-
nas con toda facilidad y seguridad mediante 
la lectura de códigos de barras en docu-
mentos o pantallas

•	 Se utiliza en procesos manuales, por ejemplo en la re-
cepción, preparación y envío de pedidos en almacenes y 
centros de distribución

•	 Detección manual para un aumento de la producción y de 
la trazabilidad de productos o componentes en industrias 
tales como automoción, electrónica, solar y de bienes de 
consumo

•	 Puntos de venta, servicios (comercio al por menor, 
ventanillas de control)

•	 Análisis clínicos (Identificación de tubos de ensayo)
•	 Entornos de oficina (captura de documentos)
•	 Almacenes (captura de documentos y paquetes)
•	 Sector del automóvil y de la electrónica (detección de 

componentes)

Aplicación de ejemplo
Comercio y centros de distribución Alimentos y bebidas Máquinas herramienta Electrónica

Identificación móvil de códigos de barras ocultos o 
deteriorados en centros de servicio

Reequipamiento de la máquina para un nuevo 
producto

Identificación móvil de datos de producción Identificación móvil en el lugar de equipamiento “pick and place”

Información detallada 	- www.sick.com/IDM12x 	- www.sick.com/IDM14x 	- www.sick.com/IDM16x 	- www.sick.com/IDM24x
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Portafolio de productos Pistolas móviles lectoras de códigos

IDM12x IDM14x IDM16x IDM24x

El modelo básico La solución versátil Fiabilidad móvil para la industria Identificación cómoda y segura de códigos 2D

Posibles aplicaciones

•	 Introducción rápida de datos gracias a la 
fácil lectura de etiquetas de productos en 
los puntos de venta o de servicio

•	 Ahorro de tiempo en la automatización de 
oficinas gracias a la lectura de códigos de 
barras para un fácil archivado de documen-
tos

•	 Identificación correcta de tubos de mues-
tras en los análisis clínicos y en la industria 
farmacéutica

•	 Control de procesos y ajuste de las máqui-
nas con toda facilidad y seguridad mediante 
la lectura de códigos de barras en docu-
mentos o pantallas

•	 Se utiliza en procesos manuales, por ejemplo en la re-
cepción, preparación y envío de pedidos en almacenes y 
centros de distribución

•	 Detección manual para un aumento de la producción y de 
la trazabilidad de productos o componentes en industrias 
tales como automoción, electrónica, solar y de bienes de 
consumo

•	 Puntos de venta, servicios (comercio al por menor, 
ventanillas de control)

•	 Análisis clínicos (Identificación de tubos de ensayo)
•	 Entornos de oficina (captura de documentos)
•	 Almacenes (captura de documentos y paquetes)
•	 Sector del automóvil y de la electrónica (detección de 

componentes)

Aplicación de ejemplo
Comercio y centros de distribución Alimentos y bebidas Máquinas herramienta Electrónica

Identificación móvil de códigos de barras ocultos o 
deteriorados en centros de servicio

Reequipamiento de la máquina para un nuevo 
producto

Identificación móvil de datos de producción Identificación móvil en el lugar de equipamiento “pick and place”

Información detallada 	- www.sick.com/IDM12x 	- www.sick.com/IDM14x 	- www.sick.com/IDM16x 	- www.sick.com/IDM24x
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Pistolas móviles lectoras de códigos Portafolio de productos

IDM26x HW199x HW198x ZS36x8 DPM

Identificación de códigos 2D en entornos difíciles Identificación fiable de códigos 2D para  
aplicaciones industriales exigentes

Escáner industrial de imágenes por área con distancias de  
lectura muy grandes

Identificación fiable de códigos DPM para aplicaciones  
industriales exigentes

Posibles aplicaciones

•	 Control de la producción y del seguimiento 
de productos o componentes en la industria 
automovilística, electrónica, de energía 
solar y de bienes de consumo

•	 Almacenes y centros de distribución, por 
ejemplo para la recepción de mercancías o 
la preparación y el envío de pedidos

•	 Control de la producción y del seguimiento 
de productos o componentes en la industria 
automovilística, electrónica, de energía 
solar y de bienes de consumo

•	 Almacenes y centros de distribución, por 
ejemplo para la recepción de mercancías 
o la preparación y el envío de pedidos

•	 Aplicaciones de carretilla elevadora: lectura de códigos de 
barras muy distantes incluidos en palés en almacenes de 
estantes elevados o en contenedores apilados en estacio-
nes de clasificación o puertos

•	 Dispositivo universal para todas las tareas de un centro 
de distribución o almacén de mercancías

•	 Industria del automóvil: lectura de códigos DPM y códigos 
1D y 2D punzonados o grabados con láser

•	 Identificación de códigos DPM grabados en superficies 
brillantes, p. ej. en dispositivos, ruedas dentadas, anillos

•	 Detección de códigos DPM impresos o grabados con 
recubrimiento térmico sobre placas de circuito impreso 
brillantes y otros componentes electrónicos

Aplicación de ejemplo
Plástico y goma Mensajería, correo urgente, paquetería y  

servicio postal
Vehículos industriales Industria automovilística y de suministros de piezas

Identificación móvil del material Escaneado manual de objetos Identificación de mercancías mediante códigos de barras en 
soportes de carga variables

Identificación móvil de códigos DPM sobre componentes 
electrónicos

Información detallada 	- www.sick.com/IDM26x 	- www.sick.com/HW199x 	- www.sick.com/HW198x 	- www.sick.com/ZS36x8_DPM
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Portafolio de productos Pistolas móviles lectoras de códigos

IDM26x HW199x HW198x ZS36x8 DPM

Identificación de códigos 2D en entornos difíciles Identificación fiable de códigos 2D para  
aplicaciones industriales exigentes

Escáner industrial de imágenes por área con distancias de  
lectura muy grandes

Identificación fiable de códigos DPM para aplicaciones  
industriales exigentes

Posibles aplicaciones

•	 Control de la producción y del seguimiento 
de productos o componentes en la industria 
automovilística, electrónica, de energía 
solar y de bienes de consumo

•	 Almacenes y centros de distribución, por 
ejemplo para la recepción de mercancías o 
la preparación y el envío de pedidos

•	 Control de la producción y del seguimiento 
de productos o componentes en la industria 
automovilística, electrónica, de energía 
solar y de bienes de consumo

•	 Almacenes y centros de distribución, por 
ejemplo para la recepción de mercancías 
o la preparación y el envío de pedidos

•	 Aplicaciones de carretilla elevadora: lectura de códigos de 
barras muy distantes incluidos en palés en almacenes de 
estantes elevados o en contenedores apilados en estacio-
nes de clasificación o puertos

•	 Dispositivo universal para todas las tareas de un centro 
de distribución o almacén de mercancías

•	 Industria del automóvil: lectura de códigos DPM y códigos 
1D y 2D punzonados o grabados con láser

•	 Identificación de códigos DPM grabados en superficies 
brillantes, p. ej. en dispositivos, ruedas dentadas, anillos

•	 Detección de códigos DPM impresos o grabados con 
recubrimiento térmico sobre placas de circuito impreso 
brillantes y otros componentes electrónicos

Aplicación de ejemplo
Plástico y goma Mensajería, correo urgente, paquetería y  

servicio postal
Vehículos industriales Industria automovilística y de suministros de piezas

Identificación móvil del material Escaneado manual de objetos Identificación de mercancías mediante códigos de barras en 
soportes de carga variables

Identificación móvil de códigos DPM sobre componentes 
electrónicos

Información detallada 	- www.sick.com/IDM26x 	- www.sick.com/HW199x 	- www.sick.com/HW198x 	- www.sick.com/ZS36x8_DPM
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RFID Portafolio de productos

RFH5xx RFH6xx RFU61x RFU62x

Identificación en espacios reducidos en la 
construcción de máquinas e instalaciones

Identificación inteligente con RFID smALL-IN-ONE UHF para alcances de lectura cortos

Posibles aplicaciones

•	 Transportadores suspendidos para ropa: 
identificación con RFID

•	 Portaherramientas en líneas de montaje: 
identificación con RFID

•	 Identificación de recipientes en sistemas 
de transporte para procesos intralogísticos

•	 Identificación de objetos en sistemas de 
transporte suspendidos

•	 Detección de portapiezas en líneas de 
producción

•	 Determinación de la posición en vehículos 
de guiado automático mediante la lectura 
de transpondedores encastrados en el 
suelo

•	 Identificación de la pieza de trabajo en las líneas de 
montaje

•	 Identificación del material de producción en máquinas
•	 Identificación de carga en plataformas móviles
•	 Adquisición de material en el marco de E-Kanban
•	 Identificación del contenedor en la técnicas de transporte

•	 Identificación de la pieza de trabajo en las líneas de 
montaje

•	 Identificación de carga en plataformas móviles
•	 Identificación del material de producción en máquinas
•	 Identificación del contenedor en la técnicas de transporte
•	 Adquisición de material en el marco de E-Kanban

Aplicación de ejemplo
Electrónica Vehículos industriales Industria automovilística y de suministros de piezas Vehículos industriales

Identificación de portaherramientas con RFID Asistencia al conductor en almacenes de pasillos 
estrechos con posicionamiento por RFID

Identificación de módulos en el proceso de fabricación Seguimiento completo del flujo de material mediante sensor RFID 
en la carretilla elevadora

Información detallada 	- www.sick.com/RFH5xx 	- www.sick.com/RFH6xx 	- www.sick.com/RFU61x 	- www.sick.com/RFU62x
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Portafolio de productos RFID

RFH5xx RFH6xx RFU61x RFU62x

Identificación en espacios reducidos en la 
construcción de máquinas e instalaciones

Identificación inteligente con RFID smALL-IN-ONE UHF para alcances de lectura cortos

Posibles aplicaciones

•	 Transportadores suspendidos para ropa: 
identificación con RFID

•	 Portaherramientas en líneas de montaje: 
identificación con RFID

•	 Identificación de recipientes en sistemas 
de transporte para procesos intralogísticos

•	 Identificación de objetos en sistemas de 
transporte suspendidos

•	 Detección de portapiezas en líneas de 
producción

•	 Determinación de la posición en vehículos 
de guiado automático mediante la lectura 
de transpondedores encastrados en el 
suelo

•	 Identificación de la pieza de trabajo en las líneas de 
montaje

•	 Identificación del material de producción en máquinas
•	 Identificación de carga en plataformas móviles
•	 Adquisición de material en el marco de E-Kanban
•	 Identificación del contenedor en la técnicas de transporte

•	 Identificación de la pieza de trabajo en las líneas de 
montaje

•	 Identificación de carga en plataformas móviles
•	 Identificación del material de producción en máquinas
•	 Identificación del contenedor en la técnicas de transporte
•	 Adquisición de material en el marco de E-Kanban

Aplicación de ejemplo
Electrónica Vehículos industriales Industria automovilística y de suministros de piezas Vehículos industriales

Identificación de portaherramientas con RFID Asistencia al conductor en almacenes de pasillos 
estrechos con posicionamiento por RFID

Identificación de módulos en el proceso de fabricación Seguimiento completo del flujo de material mediante sensor RFID 
en la carretilla elevadora

Información detallada 	- www.sick.com/RFH5xx 	- www.sick.com/RFH6xx 	- www.sick.com/RFU61x 	- www.sick.com/RFU62x
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RFID Portafolio de productos

RFU63x RFU65x RF Identification System

Integración sencilla, inteligencia de serie El dispositivo RFID de medición con detección 
de paso y de dirección integrada

Flexibilidad y gran rendimiento del sistema

Posibles aplicaciones

•	 Identificación de componentes de la carro-
cería en la fabricación de automóviles

•	 Capacidad de rastreo de contenedores de 
transporte en la logística

•	 Identificación de vehículos en peajes
•	 Identificación de trenes y vagones en aplica-

ciones de tráfico ferroviario
•	 Registro electrónico en peajes

•	 Montaje final y entrega de vehículos en la 
industria del automóvil

•	 Puertas de recepción y salida de mercan-
cías, así como aplicaciones de carretillas 
elevadoras en logística

•	 Control de calidad y supervisión de procesos en la logística de producción
•	 Identificación de etiquetas separadas y agrupadas en el flujo de productos

Aplicación de ejemplo
Industria automovilística y de suministros de piezas Industria automovilística y de suministros de piezas Comercio y centros de distribución

Identificación de carrocerías Seguimiento de envíos “track & trace” de vehículos 
en el proceso de producción y distribución

Identificación automatizada de objetos con RFID en la preparación de pedidos y en la entrada y salida de mercancías

Información detallada 	- www.sick.com/RFU63x 	- www.sick.com/RFU65x 	- www.sick.com/RF_Identification_System
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Portafolio de productos RFID

RFU63x RFU65x RF Identification System

Integración sencilla, inteligencia de serie El dispositivo RFID de medición con detección 
de paso y de dirección integrada

Flexibilidad y gran rendimiento del sistema

Posibles aplicaciones

•	 Identificación de componentes de la carro-
cería en la fabricación de automóviles

•	 Capacidad de rastreo de contenedores de 
transporte en la logística

•	 Identificación de vehículos en peajes
•	 Identificación de trenes y vagones en aplica-

ciones de tráfico ferroviario
•	 Registro electrónico en peajes

•	 Montaje final y entrega de vehículos en la 
industria del automóvil

•	 Puertas de recepción y salida de mercan-
cías, así como aplicaciones de carretillas 
elevadoras en logística

•	 Control de calidad y supervisión de procesos en la logística de producción
•	 Identificación de etiquetas separadas y agrupadas en el flujo de productos

Aplicación de ejemplo
Industria automovilística y de suministros de piezas Industria automovilística y de suministros de piezas Comercio y centros de distribución

Identificación de carrocerías Seguimiento de envíos “track & trace” de vehículos 
en el proceso de producción y distribución

Identificación automatizada de objetos con RFID en la preparación de pedidos y en la entrada y salida de mercancías

Información detallada 	- www.sick.com/RFU63x 	- www.sick.com/RFU65x 	- www.sick.com/RF_Identification_System
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Identificación por código magnético Portafolio de productos

MIS

Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética

Posibles aplicaciones

•	 Identificación sencilla de dispositivos (robótica, sistemas de manipulación y montaje, 
industria de bienes de consumo)

•	 Identificación sencilla de portaherramientas (industrias electrónica y de la energía solar, 
sistemas de manipulación y montaje)

•	 Fácil identificación de herramientas (máquinas-herramienta)

Aplicación de ejemplo
Alimentos y bebidas

Cambio de pinzas en los procesos de embalaje

Información detallada 	- www.sick.com/MIS

Identificación por código magnético
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MIS

Sensor de identificación para la lectura de etiquetas con codificación magnética

Posibles aplicaciones

•	 Identificación sencilla de dispositivos (robótica, sistemas de manipulación y montaje, 
industria de bienes de consumo)

•	 Identificación sencilla de portaherramientas (industrias electrónica y de la energía solar, 
sistemas de manipulación y montaje)

•	 Fácil identificación de herramientas (máquinas-herramienta)

Aplicación de ejemplo
Alimentos y bebidas

Cambio de pinzas en los procesos de embalaje

Información detallada 	- www.sick.com/MIS

Identificación por código magnético

NOTAS
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My SICK: su portal de servicio personalizado
	• abierto las 24 horas del día
	• Información de producto clara
	• Condiciones de precios específicos a la empresa
	• Comodidad en los pedidos
	• Resumen de la documentación
	• Disponibilidades y plazos de entrega

Regístrese ahora:
- www.sick.com/myBenefits

SERVICIOS

COLABORE CON SICK EN EL MUNDO DIGITAL

SERVICIOS PARA MÁQUINAS E INSTALACIONES:  
SICK LifeTime Services

En poco tiempo la solución adecuada
	• Catálogo de productos online
	• Application Solver
	• Configuradores y selectores online

Convierta su área de negocio digital en su zona de confort

Aún con más valor
	• Digital Customer Trainings - www.sick.com/c/g300887
	• Catálogo de servicios digitales - cloud.sick.com
	• SICK AppPool - apppool.cloud.sick.com

Los variados y útiles LifeTime Services son el complemento perfecto para la amplia oferta de productos de SICK. La oferta 
abarca desde servicios de consultoría con independencia de los productos hasta el clásico servicio para productos. 

Asesoramiento y diseño
Seguridad y competencia

Soporte para productos y sistemas
Fiabilidad, rapidez y asistencia in situ

Comprobación y optimización
Seguridad e inspecciones periódicas

Modernización y retrofit
Sencillez, seguridad y rentabilidad

Instrucción y formación
Enfoque práctico, selectivo y competente

24
7

http://www.sick.com/myBenefits
http://www.sick.com/c/g300887
http://cloud.sick.com
http://apppool.cloud.sick.com
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

LO MÁS DESTACADO DE SICK
SICK es una de las empresas líderes en fabricación de sensores y soluciones de sensores inteligentes para 
aplicaciones industriales. Gracias a una plantilla de más de 10.400 personas y más de 50 sociedades  
filiales y participaciones, así como numerosas representaciones en todo el mundo, SICK siempre está allí 
donde sus clientes la necesitan. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base 
perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención 
de accidentes y de daños medioambientales. SICK posee amplia experiencia multidisciplinar y conoce sus  
necesidades y procesos. SICK suministra exactamente lo que necesitan los clientes, por medio de senso-
res inteligentes. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y 
optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello convierte a SICK en el proveedor 
y socio desarrollador de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, la completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de 
su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Esto es “Sensor Intelligence”.

Siempre cerca de usted:

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, Dinamarca, EE.UU., Emirates 
Árabes,  Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hong Kong, Hungría, 
India, Israel, Italia, Japón, Malasia, Méjico, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rumania, 
Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwan, Turquía, Vietnam.

Contactos y más representaciones  - www.sick.com


