Bezpec€né sériové zapojeni
PRIRUCKA PRO CHYTRE KABELOVE ROZVODY

SICK

Primyslové bezpecnostni systémy Sensor Intelligence.




BEZPECNE ZASTAVENI STROJE
PRI ZAPOJENI OCHRANNYCH

ZARIZENI DO SITE

Jednu véc maji velka strojni zafizeni spole¢nou ve vSech branzich: nejriznéjsi oblasti stroje potre-
buji nejrliznéjSi ochranna zafizeni. S rostouci komplexnosti se zvySuji také poZadavky na integraci.
VSechny pouzité bezpecnostni senzory presto maji stejny cil: v prfipadé nebezpeci nebo poruchy
musi zajistit bezpecné zastaveni stroje.

Velkou vyzvou pfitom je skloubit vdechny bezpe&nostni senzory dohromady. ReSeni od spoleénosti
SICK: bezpecné sériové zapojeni.
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Bezpecné sériové zapojeni od
spolecnosti SICK

e USetfi az 75 % Casu potrebného na
instalaci

* SniZuje pocet potrebnych bezpecnych
vstupt

e Minimalizuje naklady na zapojeni
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PRO KAZDY POZADAVE

SPRAVNE RESENI

RUzné branze, rizné Ukoly, rizné pozadavky - moderni priimysl je stale vice riznorodéjsi.
V tomto prostredi je spolecnost SICK spolehlivym partnerem. Spole¢nost SICK nabizi pro
kazdého zakaznika vhodné feSeni pro zapojeni senzorQ.

¢ Pro konvencniho vyrobce stroju, ktery vyrabi kompaktni ¢ Pro vyrobce flexibilnich strojnich moduld, ktery chce kaska-
stroje a samostatné zapojuje potfebné senzory dovat nejrliznéjsi bezpeénostni senzory a pfitom intenzivné
¢ Pro vyrobce strojnich zafizeni, ktery usiluje o bezpecné dbéa na bezpecénost a diagnostické informace

zapojeni vice jednoduchych ochrannych zafizeni v fadé

Industry 4.0

Flexibilné kombinovatelné strojni moduly

Prumyslové prostredi

Bezpecné sériové zapojeni
s pouzitim Flexi Loop
=» strana 9

Strojni zafizeni

Sériové zapojeni
senzoru
s monitorovanymi
polovodi¢ovymi vystupy
=» strana 8
AR EELT S0E) Sériové zapojeni
senzoru

ji i kontakty
strojirenstvi ey

Samostatné zapojeni
= strana 6

Metoda zapojeni

IS
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Kdyz je tézké se rozhodnout: co je pfi vybéru metody zapojeni relevantni pozadavek?

Bezpecnost Hospodarnost
Detekce chyb a zajisténi bezpecného stavu Naklady na material komponenti, naklady na instalaci,
pocet bezpecnych vstupu pro bezpecné vyhodnoceni
ne vSechny chyby jsou detekovany
vSechny chyby jsou detekovany vysoké celkové naklady
nizké celkové naklady

Diagnostika
Zjisténi, jaké ochranné zafizeni bylo aktivovano a jaka Flexibilita
chyba nastala Moznost kombinace rtiznych senzorl, mozZnost rozsireni
feseni
bez moznosti diagnostiky
rozSifena diagnostika s LED u ochranného v sériovém zapojeni Ize pouZzit jen uréity typ
zarizeni a diagnostického vystupu vyrobkl, rozsiteni je komplikované

v sériovém zapojeni Ize kombinovat rizné
senzory, jednoduché rozsireni freSeni o nové

Zapojeni senzory

Slozitost kabelového zapojeni, potfebné naklady na
material a casova narocnost

zapojeni s vysokymi naklady
zapojeni s nizkymi naklady

RESENI OD SPOLECNOSTI SICK

Samostatné zapojeni Sériové zapojeni senzorl | Sériové zapojeni senzortl Bezpecné sériové
s beznapétovymi s monitorovanymi zapojeni s pouzitim
kontakty polovodic¢ovymi vystupy Flexi Loop
Bezpecnost
Diagnostika
Zapojeni
Hospodarnost
Flexibilita
Klasifikace Bezpecné a etablované Ekonomicky vyhodné Bezpecné feseni pro Flexibilné, inovativné
reSeni feSeni pro nizké bezpec- senzory s polovodi¢ovymi a bezpecné
nostni poZzadavky vystupy
Jak vypadaji metody zapojeni
pfi pohledu zblizka?
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SAMOSTATNE ZAPOJENI

SAMOSTATNE ZAPOJENI

Bezpecné a etablované reseni
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Pfi malém poctu bezpecnostnich senzorl nebo pfi pfipojeni senzorl rizného druhu je obvyklé
zapojovat bezpecnostni komponenty samostatné.

0 Maximalni bezpecnost a dobré diagnostické moznos- Q Velmi vysoké néaklady na zapojeni, protoze pro kazdy
ti, protoZe na zakladé samostatného vyhodnoceni pfi senzor se musi instalovat samostatné vedeni k vyhodno-
vyskytu chyby Ize snadno zjistit, ktery senzor nefunguje covaci jednotce
spravné

Q Velka potfeba mista v rozvadéci z dlivodu dalSich potreb-
0 Lze pfipojit senzory vSeho druhu nych vyhodnocovacich jednotek nebo rozsifeni vstupl

Q Omezena flexibilita, protoZe rozsifeni je z divodu naklad-
nych kabelovych rozvodl velmi komplikované

Bezpecnost
Diagnostika
Zapojeni
Hospodarnost

Flexibilita
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SERIOVE ZAPOJENI

SERIOVE ZAPOJENI SENZORU S BEZNAPETOVYMI KONTAKTY

Ekonomicky vyhodné feseni pro nizké pozadavky
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PFfi malém poctu senzor( a pfi nizkych pozadavcich, napfiklad pfi vyjimecném aktivovani, existuje
moznost tvrdé propojeného sériového zapojeni senzorl s beznapétovymi kontakty (napr. elektro-
mechanicka blokovaci zafizeni, magneticka blokovaci zarizeni).

0 Niz8i ndklady na zapojeni oproti samostatnému zapojeni Q Omezena bezpecnost a klesajici Groven viastnosti z dlivo-
du mozného maskovani chyb =» priloha, strana 24

0 Vysoka efektivita naklad

Q Bez moznosti diagnostiky

Q Nizka flexibilita, protoze pomoci této metody Ize zapojit
jen ur€ité senzory s ekvivalentnimi (jen spinaci nebo
rozpinaci kontakty) beznapétovymi kontakty

Bezpecnost
Diagnostika
Zapojeni
Hospodarnost

Flexibilita
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SERIOVE ZAPOJENI

SERIOVE ZAPOJENI SENZORU S MONITOROVANYMI
POLOVODICOVYMI VYSTUPY

Bezpecné feSeni pro senzory s polovodiGovymi vystupy
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Sériové zapojeni Ize vytvorit také pomoci senzorl s monitorovanymi polovodi¢ovymi vystupy, jako
je napriklad bezpecnostni svételny zavés deTec4 Prime nebo transpondérové blokovaci zarizeni

STR1. 8pinové kaskadovatelné varianty STR1 maji dva bezpecnostni vstupy a dva bezpecnostni

vystupy a Ize je bez problému zapojit do série pomoci T-zastrcky.

0 Jednoduché a pfimé pripojeni k bezpec¢nému Fidicimu Q Silné omezena moznost diagnostiky prostfednictvim
systému indikace LED na senzoru

9 Maximalni bezpecnost a okamzita detekce chyb pomoci Q Nizka flexibilita, protoZze do série Ize zapojit jen bezped-
zkusebnich impulzd monitorovanych polovodiGovych nostni senzory s monitorovanymi polovodiGovymi vystupy
vystupt, transpondérova blokovaci zafizeni STR1 tak spl- (jako napf. STR1 a deTec4 Prime)

Auji Groven vlastnosti PL e i tehdy, je-li do série zapojeno
az 30 pristrojl

0 Velmi jednoduché zapojeni jednotlivych senzor(l pomoci
zastréek M12 a T-zastréek

Bezpecnost
Diagnostika
Zapojeni
Hospodarnost

Flexibilita
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SERIOVE ZAPOJENI

BEZPECNE SERIOVE ZAPOJENI S POUZITIM FLEXI LOOP

Flexibilng, inovativhé a bezpecné
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S Usporou nakladl, diagnostickou podporou, bezpecné: Flexi Loop je nejlepsi feSeni pro sériové
zapojeni blokovacich zafizeni a jinych bezpecnostnich senzorl ve stroji.

0 Dodrzeni maximalni bezpegnostni Grovné pfi sériovém o Snadna obsluha diky rychlé a jednoduché konfiguraci
zapojeni aZz 32 bezpecnostnich senzord nejriznéjsi kon-

strukee a technologie 0 Maximalni flexibilita a kompatibilita také se senzory jinych

vyrobcl
0 RozSifené mozZnosti diagnostiky a pfimé predani aktual-

nich informaci do nadfazené Urovné automatizace o Jednoduché dodatecne vybaveni stavajicich stroju

0 Uspora naklad(i diky minimalizovanému a extrémné jed-
noduchému zapojeni prostfednictvim pfipojovaci techniky
M12

Bezpecnost
Diagnostika
Zapojeni
Hospodarnost

Flexibilita

Vice informaci
o Flexi Loop
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JESTE VETSI VYBER S FLEXI LOOP

Flexibilngji to nejde: také v pripadé bezpecnostni jednotky nabizi spole¢nost
SICK vhodné feSeni pro rlizné pozadavky.

NejdUlezitéjsSim prvkem je bezpecnostni
jednotka Flexi Soft. Modularni, intuitivni
a prostrednictvim softwaru komfortné

a volné konfigurovatelna: jednotka Flexi
Soft patfi od roku 2008 k nejprodavanéj-
Sim bezpecénostnim jednotkam v primy-
slové bezpecénostni technice. Velky pocet
hlavnich moduld, rozsifujicich modul(,
moduld Motion Control a komunikacénich
bran umoznuje feSeni bezpecnostni
aplikace na miru podle poZadavkd.
Spolecné s Flexi Loop pro bezpecné
sériové zapojeni az 32 spinacu a senzorl
se skvéle hodi k zabezpeceni velkych
strojnich zafizeni.

Pro jednoduché Ukoly fizeni je idealinim
feSenim bezpecnostni jednotka Flexi
Classic. Tato jednotka efektivné zajistuje
okamZité zastaveni stroju pfi nebezpeci
nebo poruse. Velké vyhoda jednotky Flexi
Classic: sestaveni logiky bez softwaru.
UZivatel mize s minimalnimi naklady
nastavit a pfizplisobit konfiguraci pro-
stfednictvim oto¢ného spinace pfimo na
modulu. Pfipojeni k jednotce Flexi Loop
se provadi pomoci hlavniho uzlu Flexi
Loop. Tento chytry tlumocnik zprostred-
kuje relevantni bezpeénostni informace

z kaskady a zasle pfislusné bezpecénostni
signaly zpatky do bezpenostni jednotky.

Nestinény
standardni kabel
s pfipojovaci technikou M12

-E .' - -E -E -—
0 m
s
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Prehledné a podrobné moznosti diagnostiky s pouzitim Flexi Soft

Velké manko u ostatnich metod sériového zapojeni: omezené
moznosti diagnostiky vedou ke zbyte¢nym vypadk(im, a tim
i k vy$8§im nakladlim na Gdrzbu a opravy.

Flexi Loop nabizi feSeni:

¢ Poskytovani podrobnych informaci: Jaky bezpeénostni
senzor se zapnul a pro¢ (normalni operace, nebo chyba
senzoru)?

¢ Monitorovani celé bezpecnostni kaskady

¢ VSechny informace Ize implementovat do logiky softwaru
nebo je v ni zpracovat

¢ Informace Ize pfedavat do komunikacni brany, takze jsou
k dispozici ve vSech béznych primyslovych sbérnicich pro
integraci do standardni automatizace

» Redukce prostojl diky vizualizaci informaci prostfednictvim
rozhrani ¢lovék/stroj

8019170/2016-06-14
Zmény vyhrazeny
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PRUVODCE VYBEREM

PRUVODCE VYBEREM A OBJEDNACI INFORMACE

Ziskejte vice ze souctu jednotlivych ¢asti: 1 + 1 =3

Bezpecnostni feSeni od spolecnosti SICK prinasi efektivitu. Princip je pfitom jednoduchy: Zkombinujte bezpecnostni senzor kom-
patibilni s Flexi Loop od spolecnosti SICK s uzlem Flexi Loop - a to az 32krat. Pripojenim k bezpecnostni jednotce (napf. Flexi Soft)
tak vytvorite sériové zapojeni, které je cilené optimalizovano pro vase pozadavky a komplexnost vaseho strojniho zafizeni. Vedle
jednotlivych komponentu ziskate v této kombinaci jako pfidanou hodnotu bezpecné sériové zapojeni. Pronas plati: 1 + 1 =3

M = bezpecné sériové zapojeni

Pro beznapétové kontakty Pro monitorované polovodicové vystupy
FLN-EMSS0000105 FLN-EMSS1100108 FLN-OSSD1000105 FLN-0SSD1100108
5pinové 8pinové Spinové 8pinové
Elektromechanicka blokovaci zarizeni
-
[ i110S n
i10 Lock |
i110 Lock |
Bezdotykova blokovaci zarizeni
RE13/RE23 |
RE27 | |

TR4 Direct

STR1

IN3000 Direct

IN400O Direct

7

Bezpecnostni ovladaci pristroje

i110RP

m
(%)
[N
[
=

=

|

i150RP

(3

ES11-Sx2xx/ES11-Sx4xx

;

:

:
Vicepaprskové bezpecnostni svételné mrize ¥

| :

:

U K pfipojeni vicepaprskovych bezpecnostnich svételnych mfizi k Flexi Loop je nutno pouZit propojovaci kabel DSL-6182G01M034KM1 (zasuvka M26 / zastrCka M12).
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OBJEDNACI INFORMACE

Flexi Loop

Obrazek Pripojeni bezpec- Typ Objednaci cislo
nostni jednotky

Pro dvoukanalova ekvivalentni elektromecha- M12, Spinové

« - B nicka blokovaci zafizeni M12, 8pinové
L‘;:":;. Pro bezpednostni senzory s dvoukanalovymi M12, 5pinove
polovodi¢ovymi vystupy OSSD M12, 8pinové

Q== Modul pro zakonceni kaskady =

PrisluSenstvi Flexi Loop

FLN-EMSS0000105
FLN-EMSS1100108
FLN-OSSD1000105
FLN-OSSD1100108

FLT-TERMO0001

1061711
1061712
1061709
1061710

1061716

. Pro napajeni energii
i

L

Pro diagnostiku béhem provozu a rychlé uvedeni do provozu

Y-adaptér (EMSS). Pro rozdéleni 8pinového pripojeni uzlu Flexi Loop
na 5pinové pripojeni bezpecnostni jednotky a Spinové pripojeni pro
nezabezpeceny vstup a vystup.

Y-adaptér (OSSD). Jako Y-adaptér (EMSS)

PrisluSenstvi Flexi Loop pro pripojeni k Flexi Classic

Hlavni uzly Flexi Loop pro pfipojeni vétve Flexi Loop k Flexi Classic
a pro sledovani systému v provozu a pfi uvedeni do provozu.

Jako FLA-MSTR00001, s |O-Link.

Elektromechanické blokovaci zafizeni (Flexi Loop-ready)

Blokovaci zafizeni se samostatnym ovladacem: i12S, i16S, i110S

FLA-PWRIO0001

FLA-DIAGO0O00O1

FLA-YCONOOOO1

FLA-YCONOOOO2

FLA-MSTRO0001

FLA-MSTRO0002

1061715

1061714

2074733

2074734

1061713

1067650

!_g 2 rozpinaci kontakty, zadrzna sila 6 N

2 rozpinaci kontakty, zadrzna sila 15 N
M12, 4pinové

2 rozpinaci kontakty, zadrzna sila 30 N

5 2 rozpinaci kontakty, zadrzna sila 12 N

8019170/2016-06-14
Zmény vyhrazeny

i12-SA205

i12-SB215

i16-SA205

i110-SA225

1064506

1064507

1064508

1064509
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061711
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061712
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061709
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061710
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061716
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061716
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061715
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061714
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061714
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074733
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074733
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2074734
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061713
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1061713
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067650
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064506
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064507
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064508
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064509
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064509

OBJEDNACI INFORMACE

Blokovaci zafizeni s jiSténim: i10 Lock, i110 Lock

Bezdotykové blokovaci zafizeni (Flexi Loop-ready)

Mechanické blokovani, zadrzna sila 1 300 N,
2 rozpinaci kontakty pro monitorovani blokovani,
1 rozpinaci kontakt pro monitorovani dveri

Elektrické blokovani, zadrzna sila 1 300 N,
2 rozpinaci kontakty pro monitorovani blokovani,
1 rozpinaci kontakt pro monitorovani dveri

Elektrické blokovani, zadrzna sila 1 300 N,
1 rozpinaci kontakt pro monitorovani blokovani,
2 rozpinaci kontakty, jen pro ochranu procesu

Mechanické blokovani, zadrzna sila 2 500 N,

2 rozpinaci kontakty pro monitorovani blokovani,
1 rozpinaci kontakt pro monitorovani dvefi
Elektrické blokovani, zadrzna sila 2 500 N,

2 rozpinaci kontakty pro monitorovani blokovani,
1 rozpinaci kontakt pro monitorovani dvefi
Elektrické blokovani, zadrzna sila 2 500 N,

1 rozpinaci kontakt pro monitorovani blokovani,
2 rozpinaci kontakty, jen pro ochranu procesu

Magnetické blokovaci zarizeni: RE1, RE2

e

-
o @: -

RE1, 2 spinaci kontakty, zajisténa spinaci
vzdalenost 7 mm

RE2, 2 spinaci kontakty, zajisténa spinaci
vzdalenost 9 mm

RE2, 2 spinaci kontakty + 1 diagnosticky kon-
takt s LED, zajisténa spinaci vzdalenost 9 mm

Transpondérové blokovaci zafizeni: STR1

STR1 se standardnim aktuatorem, univerzalné
kédované

STR1 se standardnim aktuatorem, jednoznacné
kédované

STR1 se standardnim aktuatorem, permanentné
kédované

STR1 s plochym aktuatorem, univerzalné
kédované

STR1 s plochym aktuatorem, jednoznacné
kédované

STR1 s plochym aktuatorem, permanentné
kédované

STR1 s miniaturnim aktuatorem, univerzalné
kédované

STR1 s miniaturnim aktuatorem, jednoznacné
kédované

STR1 s miniaturnim aktuatorem, permanentné
kédované

M12, 8pinové

M12, 4pinové

M12, 4pinové

M12, 8pinové

M12, 5pinové

i10-M0454

i10-E0454

i10-E0354

i110-M0454

i110-E0454

i110-E0354

RE13-SAG64

RE23-SA64

RE27-SAG8LS04

STR1-SASMOAC5

STR1-SASUOAC5

STR1-SASFOAC5

STR1-SAFMOAC5

STR1-SAFUOAC5

STR1-SAFFOAC5

STR1-SAMMOAC5

STR1-SAMUOAC5

STR1-SAMFOAC5

6045055

6045056

6053788

6051602

6051603

6053945

1062540

1062542

1065233

1069560

1072709

1073211

1069565

1069575

1073206

1069570

1073205

1073216

8019170/2016-06-14
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6045056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053788
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051602
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6051603
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6053945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065233
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1065233

OBJEDNACI INFORMACE

Doporucené prislusenstvi

. ’. T-konektor pro sériové zapojeni STR1 TR4-AKO04C 5325889

Indukcni blokovaci zafizeni: IN300O Direct, INA0OOO Direct

Valcové M30, nezapusténé, zajisténa spinaci

vzdalenost 15 mm, do PL d NS08 302401215 BRAEES
= Valcové M18, nezapusténé, zajiSténa spinaci )
\‘{g\\.‘\ vzdalenost 8 mm, do PL d INEOH RS S

FQ\ Valcové M18, zapusténé, zajiSténa spinaci
vzdalenost 5 mm, do PL d IR0 SR it
T T p——— M12, 4pinové
alcové , hezapusténé, zajiSténa spinaci
vzdalenost 4 mm, do PL d INEIR-EORATN s teP
Tvar kvadru, nezapusténé, zajisténa spinaci INAO-EO101K 6027388
@ vzdalenost 15 mm, do PL e
Tvar kvadru, nezapusténé, zajiSténa spinaci INAO-EO109K 6050281

vzdalenost 20 mm, do PL e

Bezpecnostni ovladace (Flexi Loop-ready)

Lankovy spinac: i110RP, i150RP

Cosiek | Pois | Pipgen | o | Obednacicisio _
&

‘8 2 rozpinaci kontakty, délka lanka az 30 m i110-RP224 1064510

LR

£

M12, 4pinové

| 3]

2 rozpinaci kontakty, délka lanka az 30 m i150-RP224 1064511

v
L

Tlacitko nouzového zastaveni: ES11

m—

(. Neosvgtler}e tlacitko nouzového zastaveni, M12, 4pinové ES11-SA1A4 6051327
2 rozpinaci kontakty
]
pmm—
L.. Osvsetlene tlacitko nouzového zastaveni, 2 rozpi- M12, 8pinové ES11-SA2BS 6051328
naci kontakty
-
—
9 Neosvétlené tlaéitko nouzového zastaveni a
osvétlené tlacitko reset, 2 rozpinaci kontakty / M12, 8pinové ES11-SC4D8 6051329
@ 1 spinaci kontakt
-
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OBJEDNACI INFORMACE

Bezpecnostni svételné zavesy (Flexi Loop-ready)

deTec4 Prime

Rozsah dodavky deTec4 Prime:

¢ Bezpecnostni svételny zavés, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace

* 2 systémové zastréky

e 4 drzaky QuickFix

¢ Testovaci kolik o priméru odpovidajicim rozliSeni bezpeénostniho svételného zavésu
e Samolepici Stitek s pokyny pro kazdodenni kontrolu

* Bezpecnostni pokyn

¢ Montazni navod

deTec4 Prime s 5pinovou systémovou pripojkou bez rozsitujici pripojky
¢ Pouziti: jako samostatny systém a jako posledni systém kaskady

¢ Rozliseni: 14 mm

¢ Systémova pfipojka: zastrcka, M12, 5pinova

¢ Minimalni snimaci dosah: 0,15 m ... 10 m

¢ Typicky snimaci dosah: 0,15 m ... 16 m

% owe |t [ owe |

300 mm C4P-SA03010A001000 1215556 C4P-EA03010A001000 1215583
450 mm C4P-SA04510A001000 1215651 C4P-EA04510A001000 1215652
600 mm C4P-SA06010A001000 1215653 C4P-EA06010A001000 1215654
750 mm C4P-SA07510A001000 1215655 C4P-EA07510A001000 1215656
900 mm C4P-SA09010A001000 1215657 C4P-EA09010A001000 1215658
1050 mm C4P-SA10510A001000 1215659 C4P-EA10510A001000 1215660
1200 mm C4P-SA12010A001000 1215661 C4P-EA12010A001000 1215662
1350 mm C4P-SA13510A001000 1215663 C4P-EA13510A001000 1215664
1500 mm C4P-SA15010A001000 1215665 C4P-EA15010A001000 1215666
1650 mm C4P-SA16510A001000 1215667 C4P-EA16510A001000 1215668
1 800 mm C4P-SA18010A001000 1215669 C4P-EA18010A001000 1215670
1950 mm C4P-SA19510A001000 1215671 C4P-EA19510A001000 1215672
2100 mm C4P-SA21010A001000 1215673 C4P-EA21010A001000 1215674

¢ Pouziti: jako samostatny systém a jako posledni systém kaskady
¢ Rozliseni: 30 mm

¢ Systémova pripojka: zastrcka, M12, 5pinova

¢ Minimalni snimaci dosah: 0,15 m ...21 m

¢ Typicky snimaci dosah: 0,15 m ... 24 m

300 mm C4P-SA03030A001000 1215753 C4P-EAO3030A001000 1215754
450 mm C4P-SA04530A001000 1215755 C4P-EA04530A001000 1215756
600 mm C4P-SA06030A001000 1215757 C4P-EA06030A001000 1215758
750 mm C4P-SA07530A001000 1215759 C4P-EA07530A001000 1215760
900 mm C4P-SA09030A001000 1215761 C4P-EA09030A001000 1215762
1050 mm C4P-SA10530A001000 1215763 C4P-EA10530A001000 1215764
1200 mm C4P-SA12030A001000 1215765 C4P-EA12030A001000 1215766
1350 mm C4P-SA13530A001000 1215767 C4P-EA13530A001000 1215768
1500 mm C4P-SA15030A001000 1215769 C4P-EA15030A001000 1215770
1650 mm C4P-SA16530A001000 1215771 C4P-EA16530A001000 1215772
1800 mm C4P-SA18030A001000 1215773 C4P-EA18030A001000 1215774
1950 mm C4P-SA19530A001000 1215775 C4P-EA19530A001000 1215776
2 100 mm C4P-SA21030A001000 1215777 C4P-EA21030A001000 1215778
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deTec4 Prime s 5pinovou systémovou pfipojkou a 5pinovou rozsirujici pripojkou

¢ Pouziti: jako samostatny systém a jako prvni, prostfedni nebo posledni systém v kaskadé
* Rozliseni: 14 mm

¢ Systémova pfipojka: zastrcka, M12, 5pinova

¢ Rozsifujici pfipojka: zasuvka, M12, 5pinova

¢ Minimalni snimaci dosah: 0,15 m ... 10 m

¢ Typicky snimaci dosah: 0,15 m ... 16 m
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300 mm C4P-SA03010A001100 1215675 C4P-EA03010A001100 1215676
450 mm C4P-SA04510A001100 1215677 C4P-EA04510A001100 1215678
600 mm C4P-SA06010A001100 1215679 C4P-EA06010A001100 1215680
750 mm C4P-SA07510A001100 1215681 C4P-EA07510A001100 1215682
900 mm C4P-SA09010A001100 1215683 C4P-EA09010A001100 1215684
1050 mm C4P-SA10510A001100 1215685 C4P-EA10510A001100 1215686
1200 mm C4P-SA12010A001100 1215687 C4P-EA12010A001100 1215688
1350 mm C4P-SA13510A001100 1215689 C4P-EA13510A001100 1215690
1500 mm C4P-SA15010A001100 1215691 C4P-EA15010A001100 1215692
1650 mm C4P-SA16510A001100 1215693 C4P-EA16510A001100 1215694
1800 mm C4P-SA18010A001100 1215695 C4P-EA18010A001100 1215696
1950 mm C4P-SA19510A001100 1215697 C4P-EA19510A001100 1215698
2100 mm C4P-SA21010A001100 1215699 C4P-EA21010A001100 1215700

¢ Pouziti: jako samostatny systém a jako prvni, prostfedni nebo posledni systém v kaskadé
¢ Rozliseni: 30 mm

e Systémova pripojka: zastrCka, M12, 5pinova

¢ Rozsifujici pripojka: zasuvka, M12, 5pinova

¢ Minimalni snimaci dosah: 0,15 m ...21 m

¢ Typicky snimaci dosah: 0,15 m ... 24 m

[ ome | | one |

300 mm C4P-SA03030A001100 1215779 C4P-EA03030A001100 1215780
450 mm C4P-SA04530A001100 1215781 C4P-EA04530A001100 1215782
600 mm C4P-SA0O6030A001100 1215783 C4P-EA0O6030A001100 1215784
750 mm C4P-SA07530A001100 1215785 C4P-EA07530A001100 1215786
900 mm C4P-SA09030A001100 1215787 C4P-EA09030A001100 1215788
1050 mm C4P-SA10530A001100 1215789 C4P-EA10530A001100 1215790
1200 mm C4P-SA12030A001100 1215791 C4P-EA12030A001100 1215792
1350 mm C4P-SA13530A001100 1215793 C4P-EA13530A001100 1215794
1500 mm C4P-SA15030A001100 1215795 C4P-EA15030A001100 1215796
1650 mm C4P-SA16530A001100 1215797 C4P-EA16530A001100 1215798
1 800 mm C4P-SA18030A001100 1215799 C4P-EA18030A001100 1215800
1950 mm C4P-SA19530A001100 1215801 C4P-EA19530A001100 1215802
2 100 mm C4P-SA21030A001100 1215803 C4P-EA21030A001100 1215804
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OBJEDNACI INFORMACE

deTec4 Core

Rozsah dodavky deTec4 Core:

* Bezpecnostni svételny zavés, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace

e 4 drzaky QuickFix

¢ Testovaci kolik o priméru odpovidajicim rozliSeni bezpec¢nostniho svételného zavésu
* Provozni ndvod na CD-ROM

* Samolepici Stitek s pokyny pro kazdodenni kontrolu

Pouziti Jako samostatny systém
Pfipojeni

Systémova pfipojka Zastrcka M12, 5pinova
Typ podle normy IEC 61496 Typ 4

¢ Rozliseni: 14 mm
e Snimacidosah:Om..7m

300 mm C4C-SA03010A10000 1211450 C4AC-EA03010A10000 1211463
450 mm C4C-SA04510A10000 1211469 C4AC-EA04510A10000 1211470
600 mm C4C-SA06010A10000 1211471 C4C-EA06010A10000 1211472
750 mm C4C-SA07510A10000 1211473 C4C-EA07510A10000 1211474
900 mm C4C-SA09010A10000 1211475 C4C-EA09010A10000 1211515
1050 mm C4C-SA10510A10000 1211476 C4C-EA10510A10000 1211477
1200 mm C4C-SA12010A10000 1211478 C4C-EA12010A10000 1211479
1 350 mm C4C-SA13510A10000 1211480 C4C-EA13510A10000 1211481
1500 mm C4C-SA15010A10000 1211482 C4C-EA15010A10000 1211483
1650 mm C4C-SA16510A10000 1211484 C4C-EA16510A10000 1211485
1800 mm C4C-SA18010A10000 1211486 C4C-EA18010A10000 1211487
1950 mm C4C-SA19510A10000 1211488 C4C-EA19510A10000 1211489
2100 mm C4C-SA21010A10000 1211490 C4C-EA21010A10000 1211491

¢ RozliSeni: 30 mm
e Snimacidosah:Om ... 10 m

[ owe | | i

300 mm C4C-SA03030A10000 1211462 C4C-EAO3030A10000 1211464
450 mm C4C-SA04530A10000 1211492 C4C-EA04530A10000 1211493
600 mm C4C-SA06030A10000 1211494 C4C-EA06030A10000 1211495
750 mm C4C-SA07530A10000 1211496 C4C-EA07530A10000 1211497
900 mm C4C-SA09030A10000 1211498 C4C-EA09030A10000 1211516
1 050 mm C4C-SA10530A10000 1211499 C4C-EA10530A10000 1211500
1200 mm C4C-SA12030A10000 1211501 C4C-EA12030A10000 1211502
1350 mm C4C-SA13530A10000 1211503 C4C-EA13530A10000 1211504
1500 mm C4C-SA15030A10000 1211505 C4C-EA15030A10000 1211506
1650 mm C4C-SA16530A10000 1211507 C4C-EA16530A10000 1211508
1800 mm C4C-SA18030A10000 1211509 C4C-EA18030A10000 1211510
1950 mm C4C-SA19530A10000 1211511 CAC-EA19530A10000 1211512
2 100 mm C4C-SA21030A10000 1211513 C4C-EA21030A10000 1211514

U K pFipojeni vicepaprskovych bezpeénostnich svételnych mrizi k Flexi Loop je nutno pouZit propojovaci kabel DSL-6182G01M034KM1 (zasuvka M26 / zastrcka M12).
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OBJEDNACI INFORMACE

deTec2 Core

Rozsah dodavky deTec2 Core:
* Bezpecnostni svételny zavés, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace
e 4 drzaky QuickFix
¢ Testovaci kolik o priméru odpovidajicim rozliSeni bezpec¢nostniho svételného zavésu
¢ Provozni navod na CD-ROM
* Samolepici Stitek s pokyny pro kazdodenni kontrolu

Pouziti Jako samostatny systém

Pfipojeni

Systémova pripojka M12, 5pinova
Typ podle normy IEC 61496 Typ 2

¢ RozliSeni: 14 mm
e Snimacidosah:Om ..7m

[ owe | | i

300 mm C2C-SA03010A10000 1213163 C2C-EA03010A10000 1213188
450 mm C2C-SA04510A10000 1213189 C2C-EA04510A10000 1213190
600 mm C2C-SA06010A10000 1213191 C2C-EA06010A10000 1213192
750 mm C2C-SA07510A10000 1213193 C2C-EA07510A10000 1213194
900 mm C2C-SA09010A10000 1213195 C2C-EA09010A10000 1213196
1 050 mm C2C-SA10510A10000 1213197 C2C-EA10510A10000 1213198
1200 mm C2C-SA12010A10000 1213183 C2C-EA12010A10000 1213199

¢ RozliSeni: 30 mm
e Snimacidosah:Om ... 10 m

[ owe | [ owe

300 mm C2C-SA03030A10000 1213200 C2C-EA03030A10000 1213184
450 mm C2C-SA04530A10000 1213202 C2C-EA04530A10000 1213203
600 mm C2C-SA06030A10000 1213204 C2C-EA06030A10000 1213205
750 mm C2C-SA07530A10000 1213206 C2C-EA07530A10000 1213207
900 mm C2C-SA09030A10000 1213208 C2C-EA09030A10000 1213209
1 050 mm C2C-SA10530A10000 1213210 C2C-EA10530A10000 1213211
1200 mm C2C-SA12030A10000 1213212 C2C-EA12030A10000 1213213
1350 mm C2C-SA13530A10000 1213214 C2C-EA13530A10000 1213215
1500 mm C2C-SA15030A10000 1213216 C2C-EA15030A10000 1213217
1 650 mm C2C-SA16530A10000 1213218 C2C-EA16530A10000 1213219
1800 mm C2C-SA18030A10000 1213220 C2C-EA18030A10000 1213221
1950 mm C2C-SA19530A10000 1213222 C2C-EA19530A10000 1213223
2 100 mm C2C-SA21030A10000 1213201 C2C-EA21030A10000 1213164
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OBJEDNACI INFORMACE

Vicepaprskové bezpecnostni svételné mrize (Flexi Loop-ready V)
M4000 Advanced Curtain

Rozsah dodavky M4000 Advanced Curtain:

* Bezpecnostni svételny zavés, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace

¢ 8 matic do T-drazky pro postranni drzak

¢ Testovaci kolik o priméru odpovidajicim rozliSeni bezpeénostniho svételného zavésu
¢ Provozni ndvod a CDS (Configuration & Diagnostic Software) na DVD

¢ Samolepici Stitek s pokyny pro kaZzdodenni kontrolu

Pouziti Jako samostatny systém
Pripojeni
Systémova pfipojka Zastrcka Hirschmann M26, 12pinova
Rozsifujici pfipojka Zastrcka M12, 5pinova
Konfiguracni pfipojka Zasuvka M8, 4pinova

¢ RozliSeni: 14 mm
e Snimacidosah:0Om ..8m

Vyska ochranného pole Vysilaé m

| obé | T | ObE
300 mm M40S-60A503AA0 1203262 M40E-60A503RBO 1203263
450 mm M40S-61A503AA0 1203264 M40E-61A503RBO 1203265
600 mm M40S-62A503AA0 1203266 M40E-62A503RBO 1203267
750 mm M40S-63A503AA0 1203240 M40E-63A503RBO 1203241
900 mm M40S-64A503AA0 1203268 M40E-64A503RBO 1203269
1 050 mm M40S-65A503AA0 1203270 M40E-65A503RBO 1203271
1 350 mm M40S-67A503AA0 1203274 M40E-67A503RBO 1203275
1200 mm M40S-66A503AA0 1203272 M40E-66A503RBO 1203273
1500 mm M40S-68A503AA0 1203276 M40E-68A503RBO 1203277
1650 mm M40S-69A503AA0 1203278 M40E-69A503RBO 1203279
1 800 mm M40S-70A503AA0 1203250 M40E-70A503RBO 1203280

¢ RozliSeni: 30 mm
e Snimacidosah:Om...19m

% [ e | | oni |

300 mm M40S-60A303AA0 1201570 M40E-60A303RBO 1201572
450 mm M40S-61A303AA0 1201127 M40E-61A303RBO 1201214
600 mm M40S-62A303AA0 1201463 M40E-62A303RB0O 1201464
750 mm M40S-63A303AA0 1201571 M40E-63A303RB0O 1201573
900 mm M40S-64A303AA0 1201441 M40E-64A303RBO 1201442
1050 mm M40S-65A303AA0 1201482 M40E-65A303RBO 1201483
1200 mm M40S-66A303AA0 1201036 M40E-66A303RBO 1201035
1350 mm M40S-67A303AA0 1203236 M40E-67A303RBO 1203242
1500 mm M40S-68A303AA0 1203237 M40E-68A303RBO 1203243
1650 mm M40S-69A303AA0 1203238 M40E-69A303RBO 1203244
1800 mm M40S-70A303AA0 1203239 M40E-70A303RBO 1203245
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OBJEDNACI INFORMACE

M4000 Advanced Curtain s koncovou krytkou s integrovanym svételnym indikatorem

Pouziti Jako samostatny systém
Pripojeni

Systémova pfipojka Zastréka Hirschmann M26, 12pinova
Rozsifujici pripojka  Zastréka M12, 5pinova

Konfiguracni pfipojka Zasuvka M8, 4pinova

¢ Rozliseni: 14 mm
e Snimacidosah:Om .. 8m

Vyska ochranného pole Vysilac¢

Prijimac

300 mm M40S-60A503AA0
450 mm M40S-61A503AA0
600 mm M40S-62A503AA0
750 mm M40S-63A503AA0
900 mm M40S-64A503AA0
1050 mm M40S-65A503AA0
1200 mm M40S-66A503AA0
1350 mm M40S-67A503AA0
1500 mm M40S-68A503AA0
1650 mm M40S-69A503AA0
1 800 mm M40S-70A503AA0

* Rozliseni: 30 mm
¢ Snimacidosah:0m ... 19 m

Vyska ochranného pole Vysilaé

1203262
1203264
1203266
1203240
1203268
1203270
1203272
1203274
1203276
1203278
1203250

M40E-60A523RBO 1205622
M40E-61A523RBO 1205623
M40E-62A523RBO 1205625
M40E-63A523RBO 1205303
M40E-64A523RB0O 1205626
M40E-65A523RBO 1205627
M40E-66A523RBO 1204827
M40E-67A523RBO 1205628
M40E-68A523RB0O 1203511
M40E-69A523RB0O 1205629
M40E-70A523RBO 1204828

300 mm M40S-60A303AA0
450 mm M40S-61A303AA0
600 mm M40S-62A303AA0
750 mm M40S-63A303AA0
900 mm M40S-64A303AA0
1050 mm M40S-65A303AA0
1200 mm M40S-66A303AA0
1350 mm M40S-67A303AA0
1500 mm M40S-68A303AA0
1650 mm M40S-69A303AA0
1800 mm M40S-70A303AA0

Doporucené pfislusenstvi

1201570
1201127
1201463
1201571
1201441
1201482
1201036
1203236
1203237
1203238
1203239

M40E-60A323RBO 1205630
M40E-61A323RB0O 1205631
M40E-62A323RB0O 1204362
M40E-63A323RB0O 1205392
M40E-64A323RB0O 1204680
M40E-65A323RBO 1205632
M40E-66A323RB0O 1204764
M40E-67A323RBO 1205633
M40E-68A323RB0O 1204598
M40E-69A323RBO 1205634
M40E-70A323RBO 1204829

g Mutingova spinaci jednotka UE403 UE403-A0930 1026287
i
“‘\ . - . - P P ~- . . -
\ ?-.. Propmov?m kalciel k prcv>p0Jen| systemovg pI’IBOJE(y s uzlem Flexi LooP. Zasuvka, M26, DSL-6182G01MO34KMA 2072829
Y \@ 12pinova, rovna/zastréka, M12, 5pinova, pfima, PUR, bez halogend, 1 m
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OBJEDNACI INFORMACE

M4000 Advanced

Rozsah dodavky M4000 Advanced:

¢ Vicepaprskova bezpecénostni svételna mriz, skladajici se z jednoho vysilace a jednoho pfijimace
¢ 8 matic do T-drazky pro postranni drzak

* Provozni navod a CDS (Configuration & Diagnostic Software) na DVD

* Samolepici Stitek s pokyny pro kazdodenni kontrolu

Snimaci dosah: 0,5 m ... 70 m, konfigurovatelny

% [ e | | oni |

500 mm M40S-025003AA0 1200060 M40E-025003RBO 1200065
2 600 mm M40S-026003AA0 1200070 M40E-026003RBO 1200096
220 mm M40S-032203AA0 1200063 M40E-032203RBO 1200097
8 400 mm M40S-034003AA0 1200061 M40E-034003RBO 1200064
450 mm M40S-034503AA0 1200071 M40E-034503RBO 1200098
220 mm M40S-042203AA0 1200072 M40E-042203RB0O 1200099
N 300 mm M40S-043003AA0 1200073 M40E-043003RBO 1200100
5 220 mm M40S-052203AA0 1200074 M40E-052203RB0O 1200101
6 220 mm M40S-062203AA0 1200075 M40E-062203RB0O 1200102
7 220 mm M40S-072203AA0 1200076 M40E-072203RBO 1200103
8 220 mm M40S-082203AA0 1200077 M40E-082203RB0O 1200104

M4000 Advanced s integrovanou vyrovnavaci pomdckou

¢ Snimaci dosah: 0,5 m ... 70 m, konfigurovatelny

500 mm M40S-025013AA0 1200057 M40E-025013RBO 1200058
2 600 mm M40S-026013AA0 1200078 M40E-026013RBO 1200105
400 mm M40S-034013AA0 1200069 M40E-034013RBO 1200106
3 450 mm M40S-034513AA0 1200082 M40E-034513RB0O 1200107
4 300 mm M40S-043013AA0 1200080 M40E-043013RBO 1200108
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M4000 Advanced s koncovou krytkou s integrovanym svételnym indikatorem

¢ Snimaci dosah: 0,5 m ... 70 m, konfigurovatelny

500 mm M40S-025003AA0 1200060 M40E-025023RB0O 1200062
2 600 mm M40S-026003AA0 1200070 M40E-026023RB0O 1200079
220 mm M40S-032203AA0 1200063 M40E-032223RB0 1200066
8 400 mm M40S-034003AA0 1200061 M40E-034023RBO 1200067
450 mm M40S-034503AA0 1200071 M40E-034523RBO 1200081
220 mm M40S-042203AA0 1200072 M40E-042223RB0O 1210279
4 300 mm M40S-043003AA0 1200073 M40E-043023RBO 1200109
B 220 mm M40S-052203AA0 1200074 M40E-052223RB0O 1208161
6 220 mm M40S-062203AA0 1200075 M40E-062223RB0O 1203850
7 220 mm M40S-072203AA0 1200076 M40E-072223RBO 1201247
8 220 mm M40S-082203AA0 1200077 M40E-082223RB0 1206683

M4000 Advanced s integrovanou vyrovnavaci pomuckou a koncovou krytkou s integrovanym svételnym
indikatorem

¢ Snimaci dosah: 0,5 m ... 70 m, konfigurovatelny

500 mm M40S-025013AA0 1200057 M40E-025033RBO 1200110
2 600 mm M40S-026013AA0 1200078 M40E-026033RBO 1200111
400 mm M40S-034013AA0 1200069 M40E-034033RBO 1200068
3 450 mm M40S-034513AA0 1200082 M40E-034533RB0O 1200112
4 300 mm M40S-043013AA0 1200080 M40E-043033RBO 1200113

Doporucené prislusenstvi

g Mutingova spinaci jednotka UE403 UE403-A0930 1026287
2
‘\‘, Propojovaci kabel k propojeni systémové pripojky s uzlem Flexi Loop. Zasuvka, M26,

DSL-6182G01M034KM1 2072829

4

\9 12pinova, rovna/zastrcka, M12, 5pinova, pfima, PUR, bez halogent, 1 m
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Priloha VYSVETLIVKY

MASKOVANI CHYB PRI SERIOVEM ZAPOJENI BLOKOVACICH

ZARIZENI S BEZNAPETOVYMI KONTAKTY

Norma CSN EN 1SO 14119 a technicka zprava 1SO TR 24119
definuji mimo jiné pozadavky na logické sériové zapojeni
bezpecnostnich polohovych senzord (v tomto dokumentu dale
jen ,blokovaci zafizeni“). Nebezpeci mozného ,maskovani
chyb“ v béZném sériovém zapojeni blokovacich zafizeni limituje
dosazitelnou Groven vlastnosti a zplsobuje, Ze v nékterych
aplikacich nelze takové sériové zapojeni pouzit.

Maskovani chyb miZe nastat pfi sériovém zapojeni spinacl

s beznapétovymi kontakty. ProtoZze vyhodnocovaci jednotka
vyhodnocuje jen signaly kompletni série, mlzZe byt zamezeno
detekci chyb. Chyba jako napf. zkrat neni pfi aktivovani dalsiho
ochranného zafizeni s bezchybnym spinacem viibec rozpo-
znéana nebo se po detekci opétovné resetuje (maskuje). To vede
k tomu, Ze je umoznén provoz nebezpecnych funkci stroje i pres
vyskyt jednotlivé chyby. Nahromadéni chyb poté vede ke ztraté
bezpecnostni funkce.

Priklad maskovani chyby

o Nastane pocatecni chyba (napt. zkrat u blokovaciho zafize-
ni 2 poskozenim kabelu)

9 Aktivuje se vadné blokovaci zafizeni (ochranné dvere 2 ¥
se otevrou a opét se zaviou)

9 Vyhodnocovaci jednotka rozpozna nesrovnalost, vypne
systém a prejde do rezimu blokovani (nelze provést reset)

@ Pfi hledani chyby se aktivuje jiné blokovaci zafizeni
(ochranné dvere 3 Y se oteviou a opét se zaviou). Protoze
se u tohoto blokovaciho zafizeni nevyskytuje Zzadna chyba,
oba kanaly se synchronné vypnou. Jiz nedochazi k zadné
nesrovnalosti.

6 PoZadavky vyhodnocovaci jednotky na vstup jsou spinény:
vyhodnocovaci jednotka se resetuje a po¢ateéni chyba je
tak maskovana.
=> Reset vyhodnocovaci jednotky umoziuje provoz nebez-

pecénych funkci stroje, zatimco jednotliva chyba stale
trva.

@ Dalsi chyba u jiného kanalu (napf. kvali dalSim poskoze-
nim kabelu) vede ke ztraté bezpecnostni funkce (napft. pri
otevieni ochrannych dvefi 2 ¥ by vyhodnocovaci jednotka
nesignalizovala Zadny pfikaz k zastaveni).

1 Misto vyrazu podle normy ,pohyblivy ochranny kryt“ se vtomto dokumentu
pouziva vyraz ,ochranné dvere*.
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Priloha VYSVETLIVKY

Je-li nutno vychazet z toho, Ze se béhem predvidatelného hleda-  diagnostického pokryti DC (mira detekce chyby) (viz tabulka 1).
ni chyby operatorem aktivuje néktery z pohyblivych ochran- To mize vést ke sniZeni Grovné viastnosti na PL d nebo PL ¢
nych krytd (napf. ochranné dvere, Gdrzbova klapka), a tim se (viz tabulka 2).

zamaskuje chyba, musi se zohlednit adekvatni snizeni stupné

Pocet ¢asto ¥ pouzivanych ochrannych Pocet pridavnych ochrannych dvefi Maximalné dosazitelny stupen
dveri diagnostického pokryti (DC) ?
0 2.4 Stredni
0 5..30 Nizky
0 > 30 Zadny o
—
1 1 Stfedni S
o
1 2.4 Nizky &
- S
1 2 Zadny 2
>1 20 Zadny £
N

 Casto = ¢asté&ji nez 1 otevieni za hodinu.

2 Pokud je vSak nutno pfedpokladat, Ze se b&hem normélniho provozu otevie soucasné vice dvefi (napf. u kfidlovych dvefi nebo pfi obsluze stroje vice osobami
soucasné), a proto mliZe dojit k maskovéni chyby, je stupen diagnostického pokryti DC omezen na ,Zadny“.

Tabulka 1 - zjednoduSeny postup pfi uréovani maximalné dosazitelného DC

a
b
)
e
5 |EEEEEE o .. ..t

[
[=] o
g ° @
8 e
O ' BT EEE
3 d S
= q
<
................................ - .- .. 5
N
&
2
Stupeii diagnostického Zadny Zadny Nizky Stredni Nizky Stredni Vysoky 'S
pokryti (DC) g
Kategorie B 1 2 2 3 3 4 e
c
o
MTTFd m Stupen diagnostického pokryti (DC) | Zadny Nizky Stredni Vysoky &
| streani | y y oy | | §
°
5

Tabulka 2 - stanoveni PL dil¢iho systému. Obrazek ukazuje souvislost mezi hodnotou MTTFd (na kanal), DC a kategorii ve spojeni
s vhodnym bezpeénostnim modulem, napf. Flexi Classic / Flexi Soft.

Priklady maskovani

(11170}
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Priloha VYSVETLIVKY

MASKOVANI CHYBY - PRIKLAD 1

Sériové zapojeni 4 magnetickych blokovacich
zarizeni

© Stanoveni MTTFd
« MTTFd (celkem) = vysoka Nizky Stredni Vysoky
- Zjisténa z frekvence aktivovani jednotlivych ochran-
nych dveri, celkové ¢etnosti spinani vyhodnocovaci 3 10 30 100
jednotky a hodnot B104 pouZzitych pristrojd

let

@® Stanoveni stupné diagnostického pokryti (DC) ; o o
Pocet Pocet ¢asto Maximalné dosazitelny

* Stupen diagnostického pokryti (DC) = stfedni ochrannych pouzivanych stupen diagnostického
- U 4 magnetickych blokovacich zafizeni, ktera jsou dvefri ochrannych dvefi pokryti (DC)
zapojena do série a jsou aktivovana méné nez 1x | 2. .4 0 Stredni |
za hodinu

>0 >1 Zadny

© Stanoveni kategorie

* Kategorie 3 nebo kategorie 4
— Blokovaci zafizeni jsou pfipojena dvoukanalove, I 3 3 4 I
kategorie 3 nebo kategorie 4 pfi dostateénych
opatrenich proti vypadkim na zakladé spolecné
priciny (CCF)

=» Maximalné dosazitelna Uroven vlastnosti = PL e,

pri Gastém pouzivani ochrannych dveri = max. PL ¢

) 4

Pfi malém poctu blokovacich zarizeni v kaskadé a za
urcitych podminek (druh zapojeni, nizka ¢etnost aktivace
atd.) je pravdépodobnost maskovani chyby stale omezena.
Sériové zapojeni je proto pripustné i s vyssi Grovni viast-
nosti. Pokud je vSak nutno predpokladat, Ze se béhem
normalniho provozu otevre souc¢asné vice dvefi,a proto | ... .. ...
muZe dojit k maskovani chyby, je stupen diagnostického
pokryti DC omezen na ,zadny“ a Groven vlastnosti klesne
na max. PL c. Stupen
g::ﬁ::,os‘:l- Zadny Nizky Vysoky
pokryti (DC)
Kategorie 1 I 3 3 4 I

n vlastnosti (PL)

Urovel
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Priloha VYSVETLIVKY

MASKOVANI CHYBY - PRIKLAD 2

Sériové zapojeni 5 magnetickych blokovacich
zarizeni

O Stanoveni MTTFd
* MTTFd (celkem) = vysoka Nizky Stredni Vysoky
— Zjisténa z frekvence aktivovani jednotlivych ochran-
nych dveri, celkové éetnosti spinani vyhodnocovaci 3 10 30 100
jednotky a hodnot B104 pouzitych pristrojd

let

@ Stanoveni stupné diagnostického pokryti (DC) ; o o
Pocet Pocet ¢asto Maximalné dosazitelny

* Stupen diagnostického pokryti (DC) = nizky ochrannych pouzivanych stupen diagnostického
— U 5 magnetickych blokovacich zafizeni, ktera jsou dvefi ochrannych dvefi pokryti (DC)

zapojena do série a jsou aktivovana méné nez 1x | 5 ..30 0

za hodinu

Nizky |
>0 >1 Zadny

© Stanoveni kategorie

* Kategorie 3 nebo kategorie 4
— Blokovaci zafizeni jsou pfipojena dvoukanalové, I 3 3 4 I
kategorie 3 nebo kategorie 4 pfi dostatecnych
opatrenich proti vypadkim na zakladé spolecné
priciny (CCF)

=» Maximalné dosazitelna Uroven vlastnosti = PL d,

pri Gastém pouzivani ochrannych dveri = max. PL ¢

Vv

Se stoupajicim poétem blokovacich zafizeni v sériovém
zapojeni se zvySuje také pravdépodobnost maskovani
chyby, coz ma vliv na maximalné dosazitelny stupen dia-
gnostického pokryti. To vede k tomu, Ze i pfi vysoké celkové
hodnoté MTTFd Ize maximalné dosahnout jen Grovné viast-
nosti PL d. Pokud se vSak béhem normainiho provozu muze
soucasné oteviit vice dvefi nebo pokud se ochranné dvere
oteviraji Castéji nez 1x za hodinu, je nebezpeci maskovani
chyby obzvlasté vysoké (stupen diagnostickénho pokryti Stupeii
DC = ,74dny“) a dosazitelna Groven vlastnosti klesne na gi& ':)°sti' Zadny Stfedni Vysoky
max. PL c. pokryti (DC)
Kategorie 1 I 3 3 4 I

n vlastnosti (PL)

Urove
o
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Priloha VYSVETLIVKY

A

Antivalentni kontakty
Oznaceni pro 2 opacné kontakty (1 rozpinaci kontakt a 1 spina-
ci kontakt) pro bezpecnostni Gkoly.

B

B10d
Pocet cykll, po kterém dojde u 10 % komponent k nebezpecné
poruse (pro pneumatické a elektromechanické komponenty)

Beznapétovy kontakt

Elektricky spinaci ¢len, u néhoz je k dispozici vstupni potencial
v sepnutém stavu (zavieny kontakt) diky vodivému spoji na
vystupu. V otevieném stavu kontaktu je prerusen tok elektrické-
ho proudu. Beznapétovy kontakt muze byt mechanicky spinaci
¢len (napf. jazyckovy kontakt) nebo optoclen.

Bezpecnostni funkce

Funkce stroje, kde vypadek této funkce miZe vést k bezpro-
stfednimu zvyseni rizika (rizik) (CSN EN ISO 12100-1). Bez-
pecnostni funkci provadéji bezpecnostni dily fidicich systému
(SRP/CS).

D

DC (Diagnostic coverage)

Stupen diagnostického pokryti: Méfitko pro G¢innost diagnosti-
ky, kterou Ize ur€it jako pomér intenzity detekovanych nebez-
pecnych poruch a nedetekovanych nebezpeénych poruch

E

Ekvivalentni kontakty
Oznaceni pro 2 stejné kontakty (2 rozpinaci kontakty nebo
2 spinaci kontakty) pro bezpecnostni Ukoly.

M

Monitorované polovodicové vystupy
Monitorovany polovodiovy vystup je bezpeénostni spinaci
vystup, u néhoz je periodicky testovana bezchybna funkénost.

MTTFd (Mean time to failure)
Ocekavana hodnota stfedni doby do nebezpeéné poruchy
(CSN 1ISO 13849-1 / CSN EN ISO 13849-1)

P

PFHd (Probability of dangerous failure per hour)
Stredni pravdépodobnost nebezpecné poruchy za hodinu (1/h).

PL (Performance Level)

Diskrétni Groven, ktera specifikuje schopnost bezpecnostnich
dild fidicino systému ohledné provadéni bezpecnostni funkce
za predvidatelnych podminek (ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1)

Pohyblivy ochranny kryt

Fyzicky blokovaci mechanismus, ktery je konstruovan jako
soucast stroje pro poskytovani ochrany (ochranny kryt) a ktery
Ize otevrit bez pouziti naradi. Zpravidla se monitoruje poloha
téchto ochrannych zafizeni pomoci blokovacich zafizeni (napf.
polohovych spinacéu), aby se zamezilo provozu nebezpecnych
funkci stroje pfi otevieném ochranném zafizeni.
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SLUZBY

REGISTRUJTE SE NYNi NA WWW.SICK.COM
A VYUZIVEJTE VSECHNY VYHODY

M Jednoduchy a rychly vybér produktt, pfislusenstvi,
dokumentace a softwaru.

M Vytvoreni, uloZeni a sdileni individualnich nakupnich
seznamu.

M Zobrazeni ceny netto a terminu dodani ke kazdému

. . SEEING, DETECTING, UNDERSTANDING:
vyrobku. HARNESSING SCANNERS AND VISION TECHNOLOGY FOR INDUSTRY

M Jednoduché vyZadani nabidky, objednani a sledovani
dodavky.

M Pfehled o vSech nabidkach a objednavkach.

M Pfima objednavka: rychla realizace i rozsahlych objednavek.

M Kdykoliv je k dispozici ndhled stavu nabidky a objednavky.
0Oznameni zmeény stavu prostfednictvim e-mailu.

M Jednoduché opakované pouziti drivéjsich objednavek.

M PohodIny export nabidek a objednéavek, pfizpisobeny
vasemu systému.

SLUZBY PRO STROJE A ZARIZENI:
SICK LifeTime Services

Promyslené a rozmanité sluzby LifeTime Services jsou perfektnim dopinénim rozmanité nabidky produktd firmy SICK.
Spektrum sluZeb saha od konzultaci nezavisle na produktu aZ po klasicky servis produktd.

Poradenstvi a design
Bezpecné a kompetentné

Produktova a systémova podpora
Spolehlivé, rychle a pfimo na misté

Tppoet

Kontrola a optimalizace
Spolehliva a pravidelna kontrola

Modernizace a dovybaveni
Jednoduse, bezpecné a hospodarné

Skoleni a vzdélavani
Zaméreno na praxi, cilené a kompetentné

©O© 000
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spole¢nost SICK se fadi mezi pfedni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové
vyuZiti. S vice nez 8 000 zaméstnanci a vice nez 50 dcefinymi spoleénostmi a majetkovymi G¢astmi, ale

i Cetnymi zastoupenimi po celém svété jsme nasim zakaznikim vZdy nablizku. Jedine¢né spektrum vyrobku
a sluzeb vytvari perfektni zaklad pro bezpecéné a efektivni fizeni procesu, pro ochranu osob pred Grazy a
pro zabranéni ekologickym Skodam.

Nabizime rozsahlé zkusenosti v rlznych odvétvich a zname prislusné procesy a poZadavky. Diky inteli-
gentnim senzorlm jsme tak schopni dodat pfesné to, co nasi zakaznici potfebuji. V aplikaénich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu se specifika-
cemi zakazniku. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera pro vyvoj.

Nasi nabidku doplnuji rozsahlé sluzby: servisni sluzba SICK LifeTime Services poskytuje podporu béhem
celého cyklu Zivotnosti stroje a zajistuje bezpecnost a produktivitu.
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Tak chapeme vyraz ,Sensor Intelligence*.

I

Jsme vam nablizku kdekoliv na svété:

Austrélie, Belgie, Brazilie, Chile, Ceska republika, Cina, Dansko, Finsko, Francie, Indie, Itélie, Izrael,
Japonsko, Jihoafricka republika, Jizni Korea, Kanada, Malajsie, Madarsko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko,
Novy Zéland, Némecko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené
arabské emiraty, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko, USA, Velké Britanie,
Vietham.

Kontaktni osoby a dalSi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



