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MZT7
Capteurs pour vérins avec un excellent rapport qualité-prix optimal
pour rainure en T
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MZT7

CAPTEURS POUR VÉRINS AVEC UN EXCELLENT
RAPPORT QUALITÉ-PRIX OPTIMAL POUR RAINURE
EN T

  

 

Caractéristiques techniques - aperçu
Fonction de sortie Contact NO / contact NF (selon le type)

Caractéristiques spécifiques Deux têtes de capteur dans un seul connecteur mâle

Formes de vérin avec adaptateur Vérin à profilé
Vérin à tirant
Vérin cylindrique
Vérin avec rainure en queue d'aronde
Rail SMC CDQ2
Rail SMC ECDQ2

Longueur du boîtier 29,5 mm

Description du produit
Le capteur pour vérins MZT7 de SICK avec technologie GMR détecte efficacement la position des pistons dans les entraînements
pneumatiques. Le MZT7 peut être monté directement sur tous les vérins à l’aide de rainures en T classiques. Par ailleurs, SICK pro-
pose une vaste gamme d’adaptateurs qui permettent d’utiliser le MZT7 sur d’autres types de vérin. Le MZT7 se distingue par sa fa-
cilité de montage : il suffit d’introduire le capteur dans la rainure et de le fixer sur le vérin en effectuant un quart de tour.

En bref
• Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les

vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
• L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
• Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
• LED d’état de commutation
• Indice de protection : IP 67

Vos avantages
• Un capteur pour des applications multiples : la forme du capteur convient à toutes les rainures en T courantes, quels que soient

le profil et la marque du vérin.
• Montage aisé : le capteur reste en place sans chuter grâce aux nervures latérales, même avant de serrer la vis.
• Montage rapide : le capteur se fixe rapidement et efficacement dans la rainure en serrant la vis de fixation d’un quart de tour.
• La vis de fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations
• Remplacement aisé du capteur en cas de réparation sans démonter les capuchons

Domaines d'application
• Détection de la position finale dans les vérins pneumatiques
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Informations de commande
Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/MZT7

• Mode de raccordement: câble avec connecteur mâle M8, 4 pôles, avec bague moletée
• Sortie de commutation: PNP
• Fonction de commutation: contact NO

Surcourse typ. Indice de protection Tension d'ali-
mentation

Version électrique Type Référence

10 mm IP65, IP67 10 V DC ... 30 V DC CC 3 fils MZT7-03VPS-KRTS13 1104066

• Mode de raccordement: câble, 3 fils
• Indice de protection: IP65, IP67
• Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
• Version électrique: CC 3 fils

Sortie de commutation Fonction de commutation Surcourse typ. Type Référence

3 mm MZT7-2V2NO-KU0 1112160Contact NF

10 mm MZT7-03VNO-KU0 1070832

3 mm MZT7-2V2NS-KU0 1112159

MZT7-03VNS-KU0 1070831

MZT7-03VNS-KUB 1070835

MZT7-03VNS-KW0 1070840

NPN

Contact NO

10 mm

MZT7-03VNS-KWB 1070844

3 mm MZT7-2V2PO-KU0 1112158

MZT7-03VPO-KU0 1070830

Contact NF

10 mm

MZT7-03VPO-KUDS11 1094617

MZT7-2V2PS-KU0 11122253 mm

MZT7-2V2PS-KW0 1092259

MZT7-03VPS-KU0 1070829

MZT7-03VPS-KUB 1070833

MZT7-03VPS-KUD 1070837

MZT7-03VPS-KUDS06 1085193

MZT7-03VPS-KUDS15 1105431

MZT7-03VPS-KW0 1070838

MZT7-03VPS-KWB 1070842

PNP

Contact NO

10 mm

MZT7-03VPS-KWD 1089027
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• Mode de raccordement: câble, 3 fils, conducteurs manchonnés
• Sortie de commutation: PNP
• Fonction de commutation: contact NO

Surcourse typ. Indice de protection Tension d'ali-
mentation

Version électrique Type Référence

10 mm IP65, IP67 10 V DC ... 30 V DC CC 3 fils MZT7-03VPS-KUDS16 1108567

• Mode de raccordement: câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles
• Surcourse typ.: 10 mm
• Indice de protection: IP65, IP67
• Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
• Version électrique: CC 3 fils

Sortie de commutation Fonction de commutation Type Référence

Contact NF MZT7-03VNO-KP0 1070820NPN

Contact NO MZT7-03VNS-KP0 1070819

Contact NF MZT7-03VPO-KP0 1070818

MZT7-03VPS-KP0 1070814

PNP

Contact NO

MZT7-03VPS-KPD 1104369

• Mode de raccordement: câble avec connecteur mâle M8, 3 pôles, avec bague moletée
• Fonction de commutation: contact NO
• Surcourse typ.: 10 mm
• Indice de protection: IP65, IP67
• Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
• Version électrique: CC 3 fils

Sortie de commutation Type Référence

MZT7-03VNS-KR0 1070823NPN

MZT7-03VNS-KRD 1089066

MZT7-03VPS-KR0 1070821

MZT7-03VPS-KR0S03 1084694

MZT7-03VPS-KRD 1082422

MZT7-03VPS-KRDS04 1084695

MZT7-03VPS-KRDS08 1088702

PNP

MZT7-03VPS-KRDS10 1094040

• Mode de raccordement: câble avec connecteur mâle M12, 3 pôles, avec bague moletée
• Fonction de commutation: contact NO
• Surcourse typ.: 10 mm
• Indice de protection: IP65, IP67
• Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC
• Version électrique: CC 3 fils

Sortie de commutation Type Référence

NPN MZT7-03VNS-KQ0 1070827

PNP MZT7-03VPS-KQ0 1070825
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SICK AG	 |	 Waldkirch	 |	 Germany	 |	 www.sick.com

SICK en bref
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les 
applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont 
vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les 
accidents et la prévention des dommages environnementaux. 

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos 
exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement 
à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en 
Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de 
notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité. 

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

Dans le monde entier, près de chez vous :
Interlocuteurs et autres sites sur - www.sick.com


