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Bestallningsinformation

WL9-3N2430 1049073

Ytterligare enhetsutféranden och tillbehér

Bilden kan avvika fran texten

C€

ECOLNAB

SIRIC®

optical ASIC
invented by SICK

Tekniska data i detalj

Kénnetecken

Funktionsprincip Reflektor fotocell
Funktionsprincip detalj Autokollimation
Dimensioner (B x H x D) 12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
Husform (ljusutgang) Fyrkantig
Halbild M3
Kopplingsavstand max. om..4am?
Réackvidd om..25m?Y
Ljustyp Synligt rott ljus
Ljussandare PinPoint-LED 2
Ljuspunktsstorlek (avstand) @45 mm (1,5 m)
Vaglangd 650 nm
Instéllning Ingen

1)
2)

Reflektor PL8OA.
Livslangd: 100 000 h vid Ty = +25 °C.
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Mekanik/elektroteknik
Matningsspanning Ug
Restvag
Stromforbrukning
Kopplingsutgang
Kopplingsfunktion
Kopplingstyp
Utgangsstrom I,
Responstid
Kopplingsfrekvens

Anslutningstyp
Skyddskopplingar

Skyddsklass

Vikt
Polarisationsfilter
Husmaterial
Material, optik
IP-klassning

Omgivningstemperatur, drift
Omgivningstemperatur, lager

UL-File-Nr.

1)
2) Far inte éver- eller underskrida Uy-toleranser.
3

4

Utan last.

Q = ljusaktiv.
5

(2}

Signalgangtid vid ohmsk last.
Vid ljus-mork-forhallandet 1:1.
A = Uy-anslutningar polsékringsskyddade.

7
8

9 B = in-och utgéngar polsékringsskyddade.

10) C = Avstorning.
Sakerhetstekniska parametrar

MTTFp
DC..q

Klassificeringar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
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10V DC...30V DC Y
<5Vgs?
30mA®

NPN ¥

Antivalent

Ljus-/morker-omkoppling &)

<100 mA®
<0,5ms®

1.000 Hz

Kontakt M12, 4-polig
A®

BY
¢ 19

1]

13 g

v

Plast, VISTAL®
Plast, PMMA

IP66
IP67
IP6OK

-40 °C... +60 °C
-40 °C...+75 °C
NRKH.E181493

Gransvarde vid drift i kortslutningsskyddat nat max. 8 A.

)
)
) Fran Tu 50 °C ar en hogsta laststrom pa Imax. = 50 maA tillaten.
)
)
)

2.894 ar

0%

27270902
27270902
27270902
27270902
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ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901

Installningsmajligheter

Ingen installningsmaojlighet

®dDb®

® Gul LED: status mottaget ljus
@ Gron LED: driftsindikering

Anslutningstyp

27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
27270902
EC002717
EC002717
EC002717
EC002717
39121528
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Anslutningsschema
Cd-084
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Karakteristik
WLO-3, rétt ljus, 4 m
Function reserve

100 ——
WL9-3 red light |

10
A \
A ¥ 3)
\ Sensing |
\‘ range _
Sen- \ \\
'sing \ \ N \ @
range ® ®\%@\ @ \
1 typ. max.§ ™ ‘ \
mm 1,000 2,000 3,000 4,000
(inch) (39.37) (78.74) (118.11) (157.48)
Distance
@ Reflektor PLSOA
®@ Reflektor P250
® Reflektor PL40OA
@ Reflektor PLA0OA
® Reflektor PL1OF
® Reflexfolie reF-IRF-56
Ljusflacksstorlek
WL9-3, rétt ljus, 4 m
@7 mm @60 mm @130 mm
l @25 mm l @100 mm v
¥

Sensor

| I I T ! T

0 1,000 2,000 3,000 4,000
Distance [mm]
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Kopplingsavstandsdiagram
WLO-3, rétt ljus, 4 m

0O(m) 1.0 2.0 3.0 4.0
. Sensing range Sensing range max.

@ Reflektor PLSOA
® Reflektor P250
® Reflektor PL40A
@ Reflektor PL40A
® Reflektor PL1OF
® Reflexfolie reF-IRF-56

Mattritning (Matt i mm)
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®

® Mitten optisk axel séndare och mottagare
® Genomgaende hal M3 (g 3,1 mm)

® Gul LED: status mottaget ljus

@ Gron LED: driftsindikering

® HKabel eller stickkontakt

® Stickkontakt M8, 4-polig

@ Kontakt M12, 4-polig
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Rekommenderat tillbehor

Ytterligare enhetsutféranden och tillbehor
Kortfattad beskrivning Typ Artikel nr

Fastvinklar och -plattor

N Fastvinkel, stal, forzinkat, inkl. fastmaterial BEF-WN-W9-2 2022855

Kontaktanslutningar och kablar

Huvud A: kontakt, M12, 4-polig, rak STE-1204-G 6009932
% Kabel: oskdrmad
Huvud A: honkontakt, M12, 4-polig, rak, A-kodad YF2A14- 2096235
k\ Huvud B: 6ppen ledningsande 050VB3XLEAX
Q Kabel: sensor-/stalldonskabel, PVC, oskarmad, 5 m

Reflektorer

Rektangular, paskruvbar, 40 mm x 60 mm, PMMA/ABS, skruvbar, 2-halsfaste PL40A 1012720
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Onlinedatablad

SICK | OVERSIKT

SICK &r en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlésningar for industriella anvand-
ningar. Ett unikt program med produkter och tjanster skapar den perfekta basen for saker och effektiv
styrning av processer, till skydd fér manniskor mot olyckor och for att undvika att skada miljon.

Vi har omfattande erfarenhet inom manga branscher och kéanner till dina processer och krav. Darmed kan
vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemldsningar
testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gor oss till en palitlig
leverantdr och utvecklingspartner.

Omfattande tjanster avrundar var program: SICK LifeTime Services stdder dig under maskinens kompletta
livstid och ger bade sakerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NARA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



